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Flexicon

liquidos

Tubos metalicos

Construccién: Tubo flexible de

acero galvanizado, con espiral de

refuerzo, con recubrimiento liso de

PVC resistente al aceite y a las altas

temperaturas.

Color: negro. Gris o naranja bajo

demanda

Aplicaciones tipicas: Alta resistencia

mecénica combinada con un grado

de proteccion IP extremadamente

alto (IP68 e IP69), adecuada para

aplicaciones externas en las que

el comportamiento ante el fuego

no es una consideracion, como las

barreras y los sistemas externos de

los aparcamientos.

Caracteristicas especiales:

Resistente al aceite y autoextinguible.

- Elevada resistencia mecanica

- Grado de proteccién IP: IP66 +
IP67 +1P68 (5 bar 1 hora) + IP69

- Recubrimiento exterior liso y facil
de limpiar

- El recubrimiento no se arruga
cuando se dobla

- Rango de temperatura
de -20 “Ca+105 ‘C

- Buena flexibilidad

- Aprobacién de tipo de Lloyd
Register

- Resistente a aceites y grasas

- Se han sometido a pruebas de
vibracion y chogue segun la norma
EN61373 Cat. 2

- Los de color negro, gris y naranja
son resistentes a los rayos
ultravioleta y son aptos para uso
externo

- También esta disponible en versién
higiénica con un recubrimiento
fabricado con ingredientes
aprobados por la FDA, véase la
pagina 108
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LTP10B* 50 35
LTP12B 25,50 40
LTP16B 10, 25,50 45
LTP20B 10, 25,50 65
LTP25B 10, 25,50 100
LTP32B 10, 25,50 135
LTP40B 10,25 175
LTP50B* 10,25 230
LTP63B* 10,25 280

Construccién: Tubo flexible de acero
galvanizado, con espiral de refuerzo,
con recubrimiento liso de PVC
resistente al aceite y a las altas
temperaturas.
Color: negro. Gris bajo demanda
Aplicaciones tipicas: Alta resistencia
mecaénica combinada con un grado
de proteccidén IP extremnadamente
alto (IP68 e IP69), adecuada para
aplicaciones externas en las que el
comportamiento ante el fuego no es
una consideracion.
Caracteristicas especiales: Resistente
al aceite y autoextinguible.
LTPAS Igual que el LTP, pero con un
recubrimiento de rendimiento
antiestatico.
- Elevada resistencia mecanica
- Grado de proteccién IP: IP66 +
IP67 + P68 (5 bar 1hora) + IP69
« Recubrimiento exterior liso y facil
de limpiar
- El recubrimiento no se arruga
cuando se dobla
- Rango de temperatura
de -20 "Ca+105°C
- Buena flexibilidad
- Resistente a los rayos ultravioleta
(negro) y adecuado para uso
externo
- Recubrimiento de prestaciones
antiestaticas segun la norma
EN60079-0
- Resistente a aceites y grasas
- Se han sometido a pruebas de
vibracion y choque segun la norma
EN61373 Cat. 2
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LTPAS16B* 25 45
LTPAS20B* 25 65
LTPAS25B* 2 100
LTPAS32B* 2 135
LTPAS40B* 10 175
LTPAS50B* 10 230
LTPAS63B* 10 280

Construccién: Tubo flexible de acero

galvanizado, con espiral de refuerzo,

con recubrimiento liso de

elastémero termoplastico (TPE).

Color: negro

Aplicaciones tipicas: Alta resistencia

mecénica combinada con

rendimiento a altas y bajas

temperaturas, combinada con un

grado de proteccion IP

extremadamente alto (IP68 e IP69),

adecuada para aplicaciones

externas donde el rendimiento al

fuego no es una consideracion.

Caracteristicas especiales:

Prestaciones en un amplio rango de

temperaturas. Buena flexibilidad a

bajas y altas temperaturas.

- Elevada resistencia mecénica

« Grado de proteccion IP: IP66 +
IP67 + P68 (5 bar 1hora) + IP69

- Rango de temperatura
de -60 "Ca+150 °C

- Buena flexibilidad

- Resistente a los rayos ultravioleta
(negro) y adecuado para uso
externo

- Resistente a aceites y grasas

- Se han sometido a pruebas de
vibracion y choque segun la norma
EN61373 Cat. 2
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LTPHC12B* 25 40
LTPHC16B 25 45
LTPHC20B 25 65
LTPHC25B 25 100
LTPHC32B 25 135
LTPHC40B 10 175
LTPHC50B* 10 230
LTPHC63B* 10 280

Gama de tubos estancos a

T 45545-2

Construccién: Tubo flexible de acero

galvanizado, con espiral de refuerzo,

con revestimiento liso resistente al

aceite e ignifugo (LFH).

Color: negro

Aplicaciones tipicas: Alta resistencia

mecénica combinada con un grado

de proteccidén IP extremadamente

alto (IP68 e IP69), adecuada para

aplicaciones internas y externas en

las que el comportamiento ante el

fuego es un requisito. ABRIL 2020.

Caracteristicas especiales: Igual que

el LTP, pero cuando se necesita un

desempefio de riesgo de incendio

extra bajo.

- Elevada resistencia mecanica

- Grado de proteccién IP: IP66 + P67 +
IP68 (5 bar 1hora) + P69

- Recubrimiento exterior liso y facil de
limpiar

- El recubrimiento no se arruga
cuando se dobla

- Rango de temperatura
de -25 °Ca +90 °C (LTPLFH)

- Buena flexibilidad

- Resistente a los rayos ultravioleta
(negro) y adecuado para uso
externo

- Resistente a aceites y grasas

« Cumple con la norma LUL S1085
(LTPLFH) Certificado Nro. 2020

- EN 45545 a HL3

- Se han sometido a pruebas de
vibracion y choque segun la norma
EN61373 Cat. 2
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LTPLFH16B 25 60
LTPLFH20B 25 100
LTPLFH25B 25 130
LTPLFH32B 10 180

Pedidos

- Afadir la longitud del rollo, por ejemplo: LTP20B-25M para un

rollo de 25 metros

- Para el LTP especifique el color (B = negro, G = gris)
Negro y gris. Naranja disponible bajo demanda

- Disponible a pedido:

- tamafos mayores y envasado en paquetes

* Indica la piezas fabricadas bajo demanda y que pueden estar
sujetas a cantidad minima de pedido y tiempo de entrega

+ Seccion de doble encaje

# Las roscas PG y NPT no se suministran con los valles aislados

- longitudes de corte y montajes
- otros colores
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GUS

Construccién: Tubo de acero

galvanizado, con espiral de

refuerzo, flexible, que incluye

una cinta de unién de cobre

(de hasta 40 mm) con

recubrimiento de PVC liso.

Color: negro

Aplicaciones tipicas: Como en

el caso del LTP, pero cuando

se requiere la certificacion UL

o la homologaciéon CSA.

Caracteristicas especiales:

Certificado por UL y

homologado por CSA

- Elevada resistencia mecénica

- Grado de proteccion IP: IP66 +
IP67 + P68 (5 bar 1hora) + IP69

- Recubrimiento exterior liso y
facil de limpiar

- El recubrimiento no se arruga
cuando se dobla

- Rango de temperatura
de -15 "C a +75 *C (LTPUL)

- Buena flexibilidad

- Resistente a los rayos
ultravioleta (negro) y
adecuado para uso externo

- Resistente a aceites y grasas

- Para los racores con
certificacion UL, véase la
pagina 104

- Se han sometido a pruebas
de vibracién y choque segun
la norma EN61373 Cat. 2

- También esté disponible en
version higiénica, véase la
pagina 108

Gama de tubos estancos

a liquidos

Construccién: Tubo de acero

galvanizado, con espiral de refuerzo,

flexible, con recubrimiento de
poliuretano liso libre de halégenos.
Color: negro (B) y azul
(BU) (RAL 5012)
Aplicaciones tipicas: Alta resistencia
mecanica con baja temperatura
y alta resistencia a la abrasion,
combinada con un grado de
proteccion IP extremadamente
alto (IP68 e IP69), adecuada para
aplicaciones externas en las que la
reaccion al fuego no es un requisito.
Caracteristicas especiales:
Prestaciones a baja temperatura,
alta abrasion y alta vida a la fatiga.
- Elevada resistencia mecanica
- Buena flexibilidad
- Grado de proteccion IP: IP66 +
IP67 + P68 (5 bar 1hora) + IP69
- Recubrimiento exterior
liso y facil de limpiar
- El recubrimiento no se
arruga cuando se dobla
- Resistente a aceites y grasas
- Rango de temperatura:
De -40 "Ca+100 °C
- Resistente a los rayos ultravioleta
y adecuado para uso externo
- Alta resistencia a la
abrasiony a la fatiga
- Se han sometido a pruebas
de vibracion y choque segun
la norma EN61373 Cat. 2

Construccién: Tubo de acero

galvanizado, con espiral de refuerzo,

flexible, con recubrimiento de

poliuretano liso libre de halégenos.

Color: negro (B) y azul (BU) (RAL 5015)

Aplicaciones tipicas: Alta resistencia

mecénica con baja temperatura y alta

resistencia a la abrasion, combinada

con un grado de proteccion IP

extremadamente alto (IP68 e IP69),

adecuada para aplicaciones externas

en las que la reaccién al fuego no es

un requisito.

Caracteristicas especiales:

Prestaciones a baja temperatura, alta

abrasién y alta vida a la fatiga.

LTPPUAS Como el LTPPU pero con

un recubrimiento de prestaciones

antiestaticas.

- Elevada resistencia mecanica

- Buena flexibilidad

- Grado de proteccioén IP: IP66 + P67 +
IP68 (5 bar 1hora) + IP69

- Recubrimiento exterior liso y facil de
limpiar

- El recubrimiento no se arruga cuando
se dobla

- Resistente a aceites y grasas

- Rango de temperatura: De -40 °C a
+100 °C

- Resistente a los rayos ultravioleta y
adecuado para uso externo

- Se han sometido a pruebas de
vibracién y choque segun la norma
EN61373 Cat. 2

- Recubrimiento de prestaciones
antiestaticas segun la norma
EN60079-0

Construccién: Tubo flexible de acero
inoxidable (316L), con espiral de
refuerzo, con recubrimiento liso de
pvc resistente al aceite y a las altas
temperaturas.

Color: negro

Aplicaciones tipicas: Maquinaria o
aplicaciones al aire libre donde la alta
resistencia a la corrosion y la
estanqueidad a los liquidos son un
requisito

Caracteristicas especiales:

Prestaciones mejoradas de

resistencia a la corrosion.

- Elevada resistencia mecanica

- Buena flexibilidad

- Grado de proteccion IP: IP66 +
IP67 + P68 (5 bar 1hora) + 1P69

- Recubrimiento exterior liso y facil de
limpiar

- El recubrimiento no se arruga
cuando se dobla

- Resistente a aceites y grasas

- Rango de temperatura: De -20 °C a
+105 °C

- Resistente a los rayos ultravioleta y
adecuado para uso externo

- Se han sometido a pruebas de
vibracion y choque segun la norma
EN61373 Cat. 2

- También esté disponible en versiéon
higiénica con un recubrimiento
fabricado con ingredientes
aprobados por la FDA, véase la
pagina 108
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LTPPU10* 25 35 Y 10

10

LTPPU12* 25 40 %he 12

LTPUL16B 305 50 LTPPU16* 25 45 LTPPUAS16* 25 45 LTPSS16* 25 45 % 16

16

LTPUL20B 305 90 LTPPU20* 25 65 LTPPUAS20* 25 65 LTPSS20 25 65 i 20

LTPUL25B 305 110 LTPPU25* 25 100 LTPPUAS25* 25 100 LTPSS25 25 100 % 25

LTPUL32B 305 140 LTPPU32* 25 135 LTPPUAS32* 25 135 LTPSS32 10 135 1 32

LTPUL40B 152 180 LTPPU40* 10 175 LTPPUAS40* 10 175 LTPSS40 10 180 1% 40

LTPUL50B" 15,2 230 LTPPU50* 10 230 LTPPUAS50* 10 230 LTPSS50* 10 230 1% 50
LTPUL63B" 15,2 280 LTPPUB3* 10 280 LTPPUAS63* 10 280 LTPSS63" 10 280 2 63

Estandares Representacion en
planos técnicos
IEC EN 61386

cUL)us c“ us
RoHS,/ (@SReAch/

APPROVED

TYPE APPROVAL
SCHEME

Nota: Revise las propiedades de los tubos para conocer las normas aplicables.
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LTPPU, LTPPUAS




