https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981745

ECPH(ENIX

Modut rozszerzenia - PSR-SPP- 24DC/URD3/4X1/2X2/3 - 2981745

Nalezy pamietaé, ze podane dane pochodzg z katalogu online. Prosze o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji uzytkownika.
Obowigzujg ogolne warunki uzytkowania dla materiatéw pobieranych przez Internet.

(http://phoenixcontact.pl/download)

s,
“

1-kanatowe rozszerzenie zestykow z interfejsem TBUS, 4 zestyki zwierne, 1 zestyk rozwierny, 1 tor sygnatu

5’?’ zwrotnego, zestyki wytaczajg sie z opoznieniem (0,3 ... 3 s), kat. 3, PL e wg EN ISO 13849, szerokosé¢:
5&?3’ 22,5 mm, wtykowa ztgczka szynowa Push-in

kS /

e

Rysunek przedstawia wersje ze
ztgczami Srubowymi

Zalety

I Do kat. 3/PL e wg EN ISO 13849-1, SIL 3 wg IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508

PL

EN IS0 13849

SIL

IEC 62061

Dane handlowe

Jednostka opakowania 1 pcs

| URHRR) 01
470463567103688

GTIN 4046356103688

Waga jednej sztuki (bez opakowania) 197,100 GRM

Numer taryfy celnej 85371098

Kraj pochodzenia Niemcy

Sales Key DNA233

Dane techniczne

Informacja

Ograniczenie uzytkowania

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja
producenta w zaktadce Pobierz

Wymiary
Szeroko$¢ 22,5 mm
Wysokos¢ 112 mm
Gtebokosé 114,5 mm
Warunki srodowiskowe
Temperatura otoczenia (praca) -20°C..55°C
-40°C..70°C

Temperatura otoczenia (sktadowanie/transport)
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Dane techniczne

Warunki srodowiskowe

Maks. dop. wilgotno$¢ powietrza (praca)

75 % (wartosci $rednie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia)

Max. dop. wilgotno$¢ powietrza (przechowywanie/transport)

75 % (wartosci Srednie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia)

Wys. zastosowania

maks. 2000 m (ponad NN)

Dane wejsciowe

Znamionowe napiecie wejscia Uy 24V DC
zakres napie¢ wejsciowych odniesiony do Uy 0,85...1,1
Typowy prad wejsciowy przy napieciu Uy 84 mA
Czas zadziatania typowo 20 ms

\ypowy zakres czasu odpadania

0,3 s ... 3 s +50 % (nastawny)

Czas ponownej gotowosci 1s
wskaznik napiecia roboczego LED zielona
Wskaznik stanu LED zielona

Uktad ochronny

Bezpiecznik Rezystancja PTC

Ochrona przed przepigciami Dioda ttumigca

Dane wyjsciowe

Rodzaj zestykow

4 pradowe tory zezwolenia z opdznieniem

1 tor sygnalizacyjny z opéznieniem

1 tor sygnatu zwrotnego z opdznieniem

materiat stykow AgSnO,
Maksymalne napiecie taczeniowe 250 V AC/DC
Napiecie taczeniowe minimalne 15V AC/DC

Obcigzalnos$¢ pradowa trwata zestyku

6 A (Zestyk zwierny)

3 A (Rozwierny)

prad zatgczalny maksymalny 6 A (Zestyk zwierny)
3 A (Rozwierny)
Min. prad zatgczalny 25 mA

Kwadrat prgd sumaryczny

20 2_12,12,12,2
S50 A" (lry” = 11" + 1" + 15" + 1))

moc wyfgczalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie

144 W (24 V DC, 1 = 0 ms, styk rozwierny 65/66: 72 W)

288 W (48 V DC, 1 = 0 ms, styk rozwierny 65/66: 144 W)

77 W (110 V DC, 1= 0 ms)

88 W (220 V DC, T = 0 ms)

1500 VA (250 V AC, 1 = 0 ms, styk rozwierny 65/66: 750 VA)

Moc wytaczalna (obcigzenie indukcyjne) maksymalnie

48 W (24 V DC, T = 40 ms)

40 W (48 V DC, 1 =40 ms)

(
35W (110 V DC, T = 40 ms)
33 W (220 V DC, T = 40 ms)

Moc tgczeniowa, min

0,4W

Trwato$é mechaniczna

ok. 107 cykli taczeniowych

zdolno$¢ taczeniowa (360 cykli taczeniowych/h)

6 A (24 V DC)
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Dane techniczne

Dane wyjsciowe

5A (230 V AC)

Bezpiecznik na wyjsciu

10 A gL/gG NEOZED (Zestyk zwierny)

4 A gL/gG NEOZED (Rozwierny)

Informacje ogdlne

Typ przekazn.

Przekaznik elektromechaniczny ze stykami o wymuszonym przetgczaniu
wg normy IEC/EN 61810-3

Znamionowy rodzaj pracy 100 % ED
waga netto 197,19
Pozycja montazu dowolna

Sposbéb montazu

Montaz na szynie montazowe;j

Stopien ochrony IP20
Rodzaj ochrony miejsce montazu min. IP54
Materiat obudowy Poliamid
Kolor obudowy 2061ty

Dane przytgczeniowe

Rodzaj przytgcza

zaciski Push-in

wtykowe

tak

Przekréj przewodu sztywnego

0,2 mm? ... 1,5 mm?

Przekroj przewodu gietkiego

0,2 mm?... 1,5 mm?

Przekréj przewodu AWG

24 ... 16

Przekroj przewodu linki z tulejkg nieizolowang

0,25 mm? ... 1,5 mm? (tylko w potaczeniu z CRIMPFOX 6)

Przekroj przewodu linki z tulejkg izolowang

0,25 mm? ... 1,5 mm? (tylko w potaczeniu z CRIMPFOX 6)

Dtugos¢ usuwane;j izolacji

8 mm

Wielkosci bezpieczenstwa technicznego

Kategoria zatrzymania wg IEC 60204

1

Oznaczenie

IEC 61508 - High-Demand

Safety Integrity Level (SIL)

3 (w potaczeniu z odpowiednim analizatorem)

Oznaczenie

IEC 61508 - Low-Demand

Safety Integrity Level (SIL)

3 (w potaczeniu z odpowiednim analizatorem)

Oznaczenie

EN ISO 13849

Performance Level (PL)

e (w potaczeniu z odpowiednim analizatorem)

Kategoria

3 (w potaczeniu z odpowiednim analizatorem)

Oznaczenie

EN 62061

Safety Integrity Level (SIL)

3 (w pofaczeniu z odpowiednim analizatorem)

Normy i przepisy

Oznaczenie

Odstepy w powietrzu i drogi uptywu pomiedzy obwodami (prady
petzajace)

Normy/przepisy

DIN EN 50178/VDE 0160

Znamionowe napiecie izolacji

250V
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Dane techniczne

Normy i przepisy

4 kV / izolacja podstawowa (niezawodna separacja, wzmocniona
Znamionowe napiecie udarowe / Izolacja izolacja i 6 kV miedzy obwodem wejsciowym/stykami rozwiernymi i
torami zwolnienia blokady).

Stopien zabrudzenia 2

Kategoria przepieciowa 1]

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1

China RoHS Okres dla uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych mozna znalezé w
deklaracji producenta w zaktadce ,Do pobrania”
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Klasyfikacje
eCl@ss
eCl@ss 10.0.1 27371819
eCl@ss 11.0 27371819
eCl@ss 4.0 40020600
eCl@ss 4.1 40020600
eCl@ss 5.0 27371900
eCl@ss 5.1 27371900
eCl@ss 6.0 27371800
eCl@ss 7.0 27371819
eCl@ss 9.0 27371819
ETIM
ETIM 2.0 EC001449
ETIM 3.0 EC001449
ETIM 4.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
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Klasyfikacje

UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211901
UNSPSC 7.0901 39121501
UNSPSC 11 39121501
UNSPSC 12.01 39121501
UNSPSC 13.2 39121501
UNSPSC 18.0 39122205
UNSPSC 19.0 39122205
UNSPSC 20.0 39122205
UNSPSC 21.0 39122205

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

Functional Safety / UL Listed / cUL Listed / Functional Safety / EAC / cULus Listed

Aprobaty Ex

Szczegoty aprobat

Functional Safety A FS 968/EZ 366.03/20
UL Listed http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 140324
LISTED
cUL Listed c http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 140324
LISTED
Functional Safety A FS 968/EZ 366.03/20

EAC

EAL

RU C-
DE.A*30.B.01082
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Aprobaty

cULus Listed c@us
LISTED

Akcesoria

Akcesoria

Konektor na szyne nosng

Konektor na szyne nosng - PSR-TBUS - 2890425

tacznik szyn no$nych PSR-TBUS do roztgcznikdw bezpiecznikowych, do zasilania / sterowania / monitorowania (w

= ( zaleznosci od modutu)
ﬁ .-'J? ——
W <l

Konektor na szyne no$ng - PSR-TBUS-TP - 2981716

Wtyk koncowy do tacznika szyn nosnych PSR-TBUS w potaczeniu z modutowym systemem przekaznikow
4 ( zabezpieczajgcych (PSR-SDC4)
-

Konektor na szyne no$ng - PSR-TBUS - 1PCS - 1326060

kacznik szyn no$nych PSR-TBUS do rozigcznikéw bezpiecznikowych, do zasilania / sterowania / monitorowania (w

£ ( zalezno$ci od modutu)
T
i —=
W
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