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Spina a relè - ST-REL2-KG 24/1 - 2823625
Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si
intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Spina a relè, equipaggiata con relè miniatura, contatti (AgNi): potenze da medie a grandi, 1 contatto in
chiusura, tensione d’ingresso 24 V AC/DC, con LED, innestabile su morsetti base

Dati commerciali
Pezzi/conf. 10 PZ

Quantità di ordinazione minima 10 PZ

GTIN

GTIN 4017918077464

Peso per pezzo (confezione esclusa) 31,600 g

Numero tariffa doganale 85364190

Paese di origine Germania

Sales Key CK6122

Dati tecnici

Dimensioni
Larghezza 14,6 mm

Altezza 33 mm

Profondità 66,5 mm

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio) -20 °C ... 50 °C

Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) -20 °C ... 70 °C

Lato eccitazione
Tensione d'ingresso nominale UN 24 V AC/DC

Range d'ingresso rispetto a UN 0,8 ... 1,1

Corrente d'ingresso tipica con UN 21 mA

Tempo di eccitazione tipica 7 ms (a DC)
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Spina a relè - ST-REL2-KG 24/1 - 2823625
Dati tecnici

Lato eccitazione
Tempo di diseccitazione tipico 11 ms (a DC)

Circuito di protezione Ponte raddrizzatore, varistore

Indicazione tensione di esercizio sì

Potenza dissipata in condizioni nominali 0,5 W

Lato contatti
Esecuzione dei contatti 1 in chiusura

Tipo di contatto di commutazione contatto semplice

Materiale dei contatti AgNi

Max. tensione commutabile 250 V AC/DC

Max. corrente d'inserzione 8 A

Corrente di carico permanente 6 A

Max. potenza commutabile (carico ohmico) 95 W (con 24 V DC)

50 W (con 48 V DC)

45 W (con 60 V DC)

45 W (con 110 V DC)

75 W (con 220 V DC)

1500 VA (con 250 V AC)

Generalità
Tensione di prova avvolgimento relè/contatto relè 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min)

Funzionamento 100 % ED

Durata meccanica ca. 2x 107 cicli di manovre

Normative e prescrizioni
Norme/Disposizioni DIN VDE 0110b, Gr. C per 250 V AC

IEC 60255/DIN VDE 0435 (nelle parti pertinenti)

DIN EN 50178/VDE 0160 (nelle parti pertinenti)

EN 60730/DIN VDE 0631

DIN VDE 0160 (nelle parti pertinenti)

Environmental Product Compliance
Lead 7439-92-1

China RoHS Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente
(EFUP): 50 anni

Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione
del fabbricante alla voce "Downlaods"

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27371100

eCl@ss 4.1 27371100
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Spina a relè - ST-REL2-KG 24/1 - 2823625
Classifiche

eCl@ss
eCl@ss 5.0 27371600

eCl@ss 5.1 27371600

eCl@ss 6.0 27371600

eCl@ss 7.0 27371601

eCl@ss 8.0 27371601

eCl@ss 9.0 27371601

ETIM

ETIM 2.0 EC001437

ETIM 3.0 EC001437

ETIM 4.0 EC001437

ETIM 5.0 EC001437

ETIM 6.0 EC001437

ETIM 7.0 EC001437

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211916

UNSPSC 7.0901 39121515

UNSPSC 11 39121515

UNSPSC 12.01 39121515

UNSPSC 13.2 39122334

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC / EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC      TR_TS_D_00573_c

EAC      TR_TS_S_00010_c
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Spina a relè - ST-REL2-KG 24/1 - 2823625
Accessori

Prodotti supplementari necessari

Morsetto base - URELG 2-PMTK - 2820835

Morsetti base con presa di prova su entrambi i lati e sezionatori per guide di supporto NS 32 e NS 35/7,5, con piastra
terminale, per spine ST-REL..., ST-OV... e ST-OE..., 2 poli

 
 

Morsetto base - UDK-RELG 2 - 2777030

Morsetti base con presa di prova su entrambi i lati e duplice connessione con stesso potenziale per guide di supporto
NS 32 e NS 35/7,5, con piastra terminale, per spine ST-REL..., ST-OV... e ST-OE..., 2 poli

 
 

Morsetto base - URELG 2 - 2820262

Morsetti base con attacco a vite per guide di supporto NS 32 e NS 35/7,5, con piastra terminale, per spine ST-REL...,
ST-OV... e ST-OE..., 2 poli

 
 

Morsetto base - ZFK-RELG 2 - 2829904

Morsetti base con attacco a molla per guide di supporto NS 35/7,5, con piastra terminale, per spine ST-REL..., ST-
OV... e ST-OE..., 2 poli

 
 

Altri prodotti

Morsetto base - URELG 2-PMTK - 2820835

Morsetti base con presa di prova su entrambi i lati e sezionatori per guide di supporto NS 32 e NS 35/7,5, con piastra
terminale, per spine ST-REL..., ST-OV... e ST-OE..., 2 poli
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Spina a relè - ST-REL2-KG 24/1 - 2823625
Accessori

Morsetto base - UDK-RELG 2 - 2777030

Morsetti base con presa di prova su entrambi i lati e duplice connessione con stesso potenziale per guide di supporto
NS 32 e NS 35/7,5, con piastra terminale, per spine ST-REL..., ST-OV... e ST-OE..., 2 poli

 
 

Morsetto base - URELG 2 - 2820262

Morsetti base con attacco a vite per guide di supporto NS 32 e NS 35/7,5, con piastra terminale, per spine ST-REL...,
ST-OV... e ST-OE..., 2 poli

 
 

Morsetto base - ZFK-RELG 2 - 2829904

Morsetti base con attacco a molla per guide di supporto NS 35/7,5, con piastra terminale, per spine ST-REL..., ST-
OV... e ST-OE..., 2 poli
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