Carriles DIN %

CARACTERISTICA
S

RS Pro, carril DIN sin ranura,
Carcasas para alojar 225mm X 35mm X 7,5 mm

componentes y
sistemas
electronicos

Lid Center rebajada
para montaje de
teclados de
membrana

Buena resistencia
quimica

Proteccion IP67

Placas de montaje
en panel y soportes
de montaje
disponibles por
separado

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Carriles DIN
PRO

Descripcion del

Presentamos el carril DIN RS Pro Top Hat, disefiado para utilizarse para montar una gran
variedad de equipos eléctricos e industriales. El carril TS35 ofrece una disposicion de
capsula de fijacién exclusiva que permite tres opciones de montaje independientes,
incluidas guias moldeadas listas para instalacién rapida de PCB. Ademas, el carril se ha
fabricado de acero con buena resistencia quimica y ofrece un indice de proteccion IP67, lo
que significa que es adecuado para usar incluso en entornos extremos sin comprometer la
calidad y el rendimiento del producto. Este carril DIN RS Pro ofrece una fijacion segura
para cajas y es lo suficientemente versatil para usar en una amplia gama de aplicaciones.

Especificaciones

Compatibilidad Sombrero Top

Tipo de carril DIN TS35

Bloques terminal de carril DIN, dispositivos de
automatizacion y control, fuentes de alimentacién,
robética, relés enchufables, medidores de panel,
dispositivos de E/S.

Aplicaciones

Especificaciones mecanicas

Material Acero
Longitud 225mm
Anchura 35mm
Altura 7.5mm

Categoria de proteccion

indice de proteccion IP IP67
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