
Benefícios do produto

_ Iluminação de destaque ECO brilhante
_ Dimensões incrivelmente pequenas para novos designs de luminária revolucionários
_ Design de filamento robusto graças a um tecnologia de produção do bulbo
_ Aprovadas para uso em luminárias abertas (de acordo com IEC 60598-1)
_ Filtro UV
_ Em conformidade com IEC 60432-2 graças à função de fusível integrada
_ Saída térmica mais baixa (comparada com o produto de referência padrão)

Características do produto

_ Vida útil média da lâmpada: 2.000 h
_ Dimerizável
_ Índice de reprodução de cor Ra: 100

Ficha técnica do produto

HALOPIN ECO 33 W 230 V G9
HALOPIN ECO | Lâmpadas halógenas com base G9

Áreas de aplicação

_ Iluminação em geral
_ Iluminação do local de trabalho
_ Iluminação para leitura
_ Iluminação de mesas de jantar
_ Iluminação de espelhos
_ Iluminação de destaque
_ Controle de iluminação
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Dados técnicos

Dados Elétricos

Potência nominal 33.00 W

Tensão nominal 230.0 V

Potência de construção 33.00 W

Lâmpada equivalente 40 W

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal 460 lm

Temperatura de cor 2700 K

Cor da luz de acordo com EM 12464-1 Warm White

Índice de reprodução de cor (IRC) 100

Dados Luminotécnicos

Tempo de ligamento 0.0 s

Dimensões e peso

Diâmetro 14.0 mm

Comprimento 43.0 mm

Comprimento do centro luminoso (LCL) 22.0 mm

Comprimento 43.0 mm

Bulbo externo T13,3

Espectativa de Vida

Vida nominal 2000 h

Vida 2000 h

Número de acendimento 50000  1)

1) At 1 min on / 3 min off

Ficha técnica do produto
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Informação adicional do produto

Soquete (base) G9

Quantidade de mercúrio 0.0 mg

Sem mercúrio Sim

Atributos

Posição de funcionamento Qualquer

Dimerizável Sim

Normas e Certificações

Classe de eficiência energética D

Energy consumption 33 kWh/1000h

Categoria específica para o país

ILCOS HSGST/C/UB-33-230-G9-22

Referência do pedido 66733 ECO 33W 2

Curva de distribuição

Distribuição espectral

Dados de Logística

Ficha técnica do produto
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Código do produto Descrição do produto Embalagem unitária
(peças/unidade)

Dimensões
(profundidade x
largura x altura)

Volume Peso bruto

4008321208675 HALOPIN ECO 33 W
230 V G9

118 mm x 64 mm x
144 mm

1.09 dm³ 136.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais
produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

Ficha técnica do produto
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