
Connettori coassiali 

Pagina 1 di 313 RS Components – Acquista questo prodotto da https://uk.rs-
online com/ 

   
 

       
 

Connettore SMA per 
montaggio su bordo diritto RS 

Pro 50Ω, presa 
Codice RS: 526-5791        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

• Presa SMA del 
lanciatore terminale 
 

• Connettore femmina 
coassiale RF 
ultraminiaturizzato 
 

• Corpo e contatto 
placcati oro 
 

• Isolante in Teflon 
 

• Impedenza 50 Ohm 

 

CARATTERISTICH
E 
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Dal marchio di fiducia RS Pro, questo connettore SMA è una soluzione robusta e affidabile per il 
collegamento RF e ha una gamma di frequenza c.c.-18 GHz. Si tratta di un montaggio su bordo, 
cosiddetto perché è progettato per essere montato in modo efficiente sul bordo di una scheda a 
circuito stampato. 
• Codice 526-5757 È un quadrato di 9,52 x 9,52 mm e accetta un circuito stampato spessore di 1,7 
mm  
• Codice 526-5763 È un quadrato di 9,52 x 9,52 mm e accetta un circuito stampato spessore di 1,2 
mm  
• Codice 526-5785 È un quadrato da 6,35 x 6,35 mm e accetta un circuito stampato spessore di 
1,57 mm  
• Codice 526-5791 È un quadrato da 6,35 x 6,35 mm e accetta un circuito stampato spessore di 1,2 
mm 

 

 

 

Tipo di connettore coassiale Connettore SMA 
Sesso Femmina 
Tipo di montaggio Montaggio su bordo 
Metodo di terminazione Saldatura 
Orientamento corpo Diritto 
Dimensioni Ultraminiaturizzato 
Paratia No 
Placcatura corpo Oro 
Materiale di contatto Rame al berillio 
Placcatura contatto Oro 
Tipo SMA 
Tipo di accoppiamento Avvitare 
Materiale corpo Materiale corpo 

Applicazione 
Collegamento antenna, modem via cavo, 
telecomunicazioni, apparecchiature mediche, Satcom, 
CCTV 

 

 

 

Impedenza 50ohm 
Polarità Normale 
Frequenza di funzionamento Da 0 a 18GHz 
VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) 1.23 
Tensione nominale 500 V c.a. 

 

Descrizione del prodotto 

Specifiche generali 

Specifiche elettriche 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/5265757
https://uk.rs-online.com/web/p/products/5265763
https://uk.rs-online.com/web/p/products/5265785
https://uk.rs-online.com/web/p/products/5265791
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Dimensioni 6,35 mm x 6,35 mm 
 

 

 

Temperatura di esercizio minima -65°C 
Temperatura di esercizio massima 165 °C. 

 

 

 

Conformità/certificazioni EN61340 
Standard MET Conformità RoHS 

       

 

 

Specifiche meccaniche 

Omologazioni 

Specifiche dell'ambiente operativo 
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