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Prise femelle c.c. à angle droit 
de RS Pro nominale à 1 A, 12 
V, montage sur CI, longueur 

14,5 mm, nickel 

RS code commande : 448-382             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Capacité de vis et de 
verrouillage.  

• Les languettes 
robustes fournissent 
une connexion 
sécurisée. 

• Les corps de 
connecteur sont en 
plastique ABS 
moulé. 

• Utilisé avec une 
fiche mâle de 2,1 
mm. 

•  Diamètre de broche 
2,1 mm. 

• 3 contacts à 
montage sur CI. 

•  Contacts N/C 
(normalement 
fermés 

• Fourni en lots de 10 
prises femelles 
d'alimentation c.c. 

CARACTERISTIQU
ES 
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Cette gamme de prises femelles montées sur CI vous est présentée sous la marque de confiance 
RS. Les prises femelles d'alimentation montées sont équipées d'un contact N/C nickelé et sont 
compatibles avec une fiche mâle c.c. de 2,1 mm. Avec des languettes robustes, cette gamme 
polyvalente de prises femelles garantit une connexion fiable et sécurisée aux cartes de circuit 
imprimé. 
Les fiches d'alimentation courant continu à monter sur CI de la gamme RS PRO comprennent les 
produits suivants : 
• Le code commande 487-832 est doté d'une capacité de verrouillage à vis et s'adapte parfaitement à 
la fiche mâle montée sur câble 487-820 
• Le code commande 448-382 est une prise femelle d'alimentation c.c. à montage sur CI à angle droit 
• Le code commande 448-376 est une prise femelle d'alimentation c.c. droite à montage sur CI 

 

 

 

Type de connecteur d'alimentation c.c.  Prise femelle c.c. 

Orientation du corps  Angle droit    

Matériau du contact Laiton 

Placage de contact   Nickel 

Application  
Ordinateurs portables, instruments électroniques et 
systèmes audio. 

    

 

 

Intensité nominale 1.0A 

Tension nominale 12.0V  

 

 

 

Longueur 14.5mm 

Largeur 11.1mm 

Diamètre de broche  3.5mm   

Type de montage  Montage sur câble   

  

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 

Spécifications 

électriques 
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Conformité/certifications 2011/65/EU et 2015/863                 

       

 

 

 

 

Homologations 


