
Av
is

o 
Le

ga
l: 

Es
ta

 d
oc

um
en

ta
ci

ón
 n

o 
pr

et
en

de
 s

us
tit

ui
r n

i d
eb

e 
ut

iliz
ar

se
 p

ar
a 

de
te

rm
in

ar
 la

 a
de

cu
ac

ió
n 

o 
la

 fi
ab

ilid
ad

 d
e 

es
to

s 
pr

od
uc

to
s 

pa
ra

 a
pl

ic
ac

io
ne

s 
es

pe
cí

fic
as

 d
e 

lo
s 

us
ua

rio
s

23-nov-2018

1

Hoja de características del
producto
Características

NSYCR400W230VV
Resistencia calefactora ClimaSys con ventilador,
400W, 230V, aluminio

Principal
Gama ClimaSys
Nombre del producto ClimaSys CR
Tipo de producto o componente Calefactor de resistencia con ventilador
Rango de potencia 400 W
Tensión de entrada 230 V CA 50/60 Hz

Complementario
Posición de funcionamiento Vertical
Temperatura ambiente de
funcionamiento

-40...70 °C

Grado de protección IP IP20
Certificaciones de producto UL

VDE
Material Aluminio extruídofor cuerpo
Altura 270 mm
Anchura 105 mm
Profundidad 100 mm
Condiciones de uso Necesita protección eléctrica

Los calefactores se deben instalar con un controlador térmico
Armario de aire sellado

Modo de fijación Por clips
Soporte de montaje Carril DIN de 35 mm

Sostenibilidad de la oferta
RoHS (código de fecha: AASS) Conforme  - desde  0940  -  Declaración de conformidad de Schneider Electric

Declaración de conformidad de Schneider Electric

REACh La referencia no contiene SVHC
La referencia no contiene SVHC

Información Logística
País de Origen China

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10178492&lang=es-es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=10178492&lang=es-es
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Garantía contractual
Warranty period 18 months


