
 视频、数据和语音布线测试仪  

第页 1的 3 RS –从 https://uk.rs-online.com/ 购买此产品 

   
 

       
RS Pro 测试设备、用于交叉、

开路、反向、短路、分体线 
RS 号： 462-9267             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 测试 utp 、 ftp 、同轴

电缆 

 

• 端到端连接验证 

 

• 检测布线问题 

 

• 查找错误 

 

• 测量电缆长度 

特点 
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rs RS Pro 倾情奉献坚固、手持式和用户友好型 lan 测试仪。 
此设备具有大型 lcd 显示屏、易于使用的设计和保护性携带箱、特别适用于多种应用。它能够检测故

障、开路、短路、漏线、交叉线对、反向和分离线对、还具有到故障位置的距离。一个按钮可使设备进

入测试模式、它可用于 1m 和 350m 之间的电缆、以满足您的所有测试需求。 

 

 

 

电缆类型 ftp 、 utp 
测试类型 交叉、开路、反向、短路、分体线 
最大电缆长度 350m 
最大电缆数 8   
连接器 RJ45 和电压为 
显示类型   LCD  
数据存储    99sets  
输入保护   输入可耐受电话振铃和回路电压   

  

 

 

电源 电池 
电池类型 9V   
电池寿命 60H 继续 

 

 

 

尺寸    150mm x 72mm x 35mm 

长度 72mm 

宽度 150mm 

高度 35mm 

重量    215g 
  

 

 

 

商品描述属性 1 

机械规格 

一般规格 

电气规格 
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最高工作温度  100°c 
最低工作温度 -55°C    
存储温度  -20°c 至 60°c    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作环境规格 


