Standard-Anschlussklemmmenblocke Terminal

MERKMALE

Nicht abgesicherter
Terminal Block

Leichtes Gehause

Einfache
Verdrahtungsinstalla
tion

Versenktes Gehause
fr Sicherheit

Messingkontakte

RS Pro, 12-polig, 6 AWG, PP,
nicht abgesicherte Terminal
Block, 400 V

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Standard-Anschlussklemmmenblocke Terminal E‘Elﬂg

Produktbeschreibung

Dieser nicht abgesicherte Terminal Block von RS Pro ist eine zuverlassige und kostengtinstige
Losung fur Kabel-Kabel-Verbindungen. Dieser Terminal Block aus Polypropylen hat die Vorteile,
leicht und starr zu sein, mit Korrosionsbestandigkeit und hoher Zugfestigkeit. Es verfligt auRerdem
Uber erhdhte Schraubklemmen fiir eine einfache Verdrahtung.

Allgemeine Spezifikationen

Abgesichert Nein

Kontaktwerkstoff Messing

Anschlussmethode Schraube

Farbe Weil}

Werkstoff Polypropylengehause

Anzahl der Pole 12

Einsatze Messing

Gehause Polypropylen (PP)

Schrauben Galvanisierter Stahl
AnschlieRen der Beleuchtung an Schalter, Anschlie3en

Anwendungen der Verkabelung an eine Masse, HLK-Systeme,
Netzteile

Nennstrom 30 Abis 76 A.

Nennspannung 400V
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Standard-Anschlussklemmmenblocke Terminal

Mechanische Spezifikationen

Kabel CSA 16mmz2
Drahtgr6RRe 6 AWG
Abmessungen 165 mm x 25,5 mm x 19,8 mm
Rastermalf 15mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur -40°C
Maximale Betriebstemperatur 85 °C

Zulassungen

Normen erfullt RoHS, CE (BS EN 60998)
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