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Caudalímetro RS Pro, 0,05 → 
10 l/min 

RS Código RS: 508-2704             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 

• Rodamientos de 
zafiro de bajo coste 

 

• Cuerpo y tapa 
fabricados de PVDF 
Durable 

 

• Imanes 
sobremoldeados 

 

• Junta tórica de Viton 

 

• Sensor de efecto 
Hall 

 

• Repetibilidad 

 

• 25 °C mín. A 125 °C 
máx 

 

• Se suministra con 
dos metros de cable 
apantallado 
resistente al aceite 

CARACTERÍSTICA
S 
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ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior. 

 

 

 

El caudalímetro de turbina en miniatura está diseñado para proporcionar un alto rendimiento y 
precios competitivos. Sus componentes húmedos no metálicos lo convierten en la elección ideal 
para la medición de sustancias químicas agresivas, incluido agua ultrapura. Los tubos de entrada 
estándar están dentados para aceptar tubos de 8mm tamaños. Los cojinetes están hechos de zafiro 
para una larga vida útil y fiabilidad, el cuerpo es PVDF moldeado de serie y la junta tórica es 
típicamente Viton®  

 

 

 

Tipo de dispositivo      Turbina de flujo  

Caudal máximo De 0,05 l/min a 10 l/min 

Material  
Cuerpo y tapa: PVDF, junta tórica - Viton®, imanes - 
sobremoldeados, cojinetes – zafiro 

Repetibilidad 0,1% 

Pantalla Pantalla electrónica 

Para usar con  Aceite y agua 

Aplicaciones   
Dispensación de bebidas Pruebas de laboratorio, 
equipos de refrigeración, alarmas de flujo activo, planta 
de semiconductores 

  

 

 

Tensión de alimentación 4,5V a 24V v dc 

Corriente nominal  8mA 

Salida Corriente de pulsos NPN/PNP 

Conexión eléctrica Cable 

Salida de control   Pulso  

 

     

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones 

eléctricas 
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Rango de diámetro de tubería     8 mm 

 

 

Materiales de construcción estándar 

Cuerpo y tapa PVDF 

Junta tórica Viton  

Imanes  Sobremoldeado 

Cojinetes        Zafiro 

 

 

 

• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C 

-25°C  

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C   

125 °C. 

 

  

Especificaciones del entorno de 

funcionamiento 
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