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Schede dati dei prodotti
Caratteristiche

GV2G254
Sbarra a 3 poli - 63 A - 2 derivazioni - Passo 45
mm

Presentazione
Gamma Linergy
Nome del prodotto FT
Nome abbreviato GV2G
Tipo di prodotto o componente Pettine di distribuzione
Categoria accessori Accessorio di collegamento
Numero di poli 3P
Compatibilità gamma TeSys - GV2

TeSys - U
TeSys - D
TeSys - K

Numero di derivazioni 2
Corrente termica convenzionale in aria
[Ith]

63 A

Passo del collegamento 54 mm

Caratteristiche tecniche
Posizione montaggio Su morsetto
Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V
Lunghezza 108 mm
Peso prodotto 0,038 kg

Sostenibilità dell'offerta
Stato sostenibilità offerta Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass) Conforme  - da  0640  -  Dichiarazione di conformità Schneider Electric

Dichiarazione di conformità Schneider Electric

REACh Non contiene SVHC oltre i limiti
Non contiene SVHC oltre i limiti

Profilo ambientale prodotto Disponibile

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=607118&lang=${CaPLanguage}
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=607118&lang=${CaPLanguage}
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Profilo ambientale

Istruzioni fine vita prodotto Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Garanzia contrattuale
Periodo 18 mesi

http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP111252EN

