
 应急照明  

第页 3. 的 3.13 RS –从 https://uk.rs-online.com/ 购买此产品 

   
 

       
 
led 应急照明双聚光灯 2 x 3.5 w 

RS 号： 179-8133             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 在紧急情况下提供极

佳的光源 
 

• 非维护型  
 

• 灯可调节  
 

• 双色 LED 指示灯，便

于手动检查 
 

• Durable 聚碳酸酯设

计、具有耐候特性 
 

• 强大的 IP20 ip 等级 
 

特点 
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这款来自我们值得信赖且高度可靠的自有 RS Pro 生产的 2 x 3.5 w led 紧急双聚光灯是提供光源的重

要设备、可在紧急情况下突出显示出射路线、常见于仓库、医院等工作环境。这款 Durable led 应急

灯具有两个强大的 led 灯泡、可在各种紧急情况下提供极佳的光源。RS Pro spot 是一款非维护型 led 
设备、可确保在断电时、 led 灯泡仍可通过备用电源点亮。  

 

 

 

灯类型  LED  
亮度 390lm       
色温 6000K ，日光 
维护          未维护        
材料 聚碳酸脂   
持续时间   3h    
随附灯 是的         

应用 仓库、医院、学校、工厂、健康中心、 arenas 、建筑工

地 
 

 

 

功率 2 x 3.5 W 
  220V 至 240 v 交流 
电池 3.6 伏 3000mAh 镍镉 

 

 

 

 

 

 

 

商品描述属性  

一般规格 

电气规格 
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长度 273mm 

宽度 55mm 

深度 260mm 

接头类型 双聚光 
 

 

 

ip 等级  IP20    
 

 

 

合规性 / 认证 rohs 、 ce 

     

 

机械规格 

认证 

保护类别 


