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Estensimetro per cavi RS Pro da 

2,5 mm, 120Ω -30 °C 
Codice RS: 632-124            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

 

• Sono adatti per la 
misurazione sia 
statica che dinamica 
applicazioni 

 

• Ampia gamma di 
temperature 

 

• Segni di allineamento 
visibili 

 

• Può essere fissato 
con resina epossidica 

 

• Ogni estensimetro è 
dotato di cavi 

CARATTERISTICH
E 
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I nostri estensimetri RS Pro sono stati creati e progettati per misurare la deformazione e la forza di un 
articolo, ogni estensimetro a lamina ha una superficie laminata con cavi integrati da 30 mm. 
L'indicatore aderisce a un elemento, poiché deforma le variazioni della resistenza elettrica - questo 
processo può talvolta essere indicato come "fattore indicatore". I nostri estensimetri RS Pro possono 
essere utilizzati in una moltitudine di applicazioni per la misurazione di deformazioni, come ad 
esempio tastiere, dispositivi medici e prodotti automobilistici.  

 

 

 

Fattore indicatore 2 
Resistenza del manometro    120Ω 
Tipo di terminal Conduttore 
Durata a fatica >10^6 inversioni a 1000μ ceppo   

     

 

 

Dimensioni    6mm x 2,5 mm  
Lunghezza indicatore  2mm     
Lunghezza 6mm    
Larghezza 2.5mm 

 

 

 

Temperatura di esercizio minima  -30°C 
Temperatura di esercizio massima +80°C 

 

 

 

Conformità/certificazioni CE                  
   

 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche meccaniche 

Omologazioni 

Specifiche generali 

Specifiche dell'ambiente operativo 


