Pressacavi ‘@

CARATTERISTICH
E

Pressacavo M20 RS Pro con
Sono disponibili
PR controdado, nylon IP68

Completamente
sigillato contro la

polvere

Eccellente
resistenza all'acqua

Realizzato in nylon
66 di alta qualita

Dado di bloccaggio
in dotazione

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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DESCRIZIONE del

Sviluppata da RS PRO, una gamma di pressacavi metrici filettati che offre protezione contro le
deformazioni e protezione dei cavi eccellenti. | pressacavi consentono di installare un cavo a un foro
pre-forato. Comunemente utilizzati nella costruzione e da ingegneri elettrici, i pressacavi sono semplici
e facili da usare. Ogni pressacavi € classificato come IP68, per garantire che il livello di protezione dei
cavi sia incredibilmente resistente all'esterno e in altri ambienti difficili. Tutti i modelli sono caratterizzati
da affidabilita e qualita eccellenti.

Specifiche generali

Dimensione filettatura M20
Materiali Nylon 66
Colore Grigio
Dado di bloccaggio incluso Si
Confezione 10
Macchinari con componenti interni delicati,
Applicazione Telecomunicazioni, misuratori di portata, generatori di

potenza sottomarini

Specifiche meccaniche

Diametro massimo del cavo 14mm
Diametro minimo del cavo 10mm
Lunghezza filettatura L2 28.5mm
Guarnizioni B1 14mm
Lunghezza sporgenza L1 15mm
Dado L3 18.5mm
Diametro interno filettatura D2 15mm
Diametro esterno filettatura D1 20mm
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Categoria di protezione

Classe IP IP68
Conformita/certificazioni EN 61340
Standard soddisfatti UL 94 V-2
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Pressacavi
RS PART Cable
NUMBER DESCRIPTION D1 |D2|B1| Ll |L2]|L3 Range COLOR | Packsize
8228733 |round topCable GlandM12 x 1.5 Grey IPB8 12| 83| 69| 78| 196| 136|3~B5
8229748 |round topCable GlandM16 x 1.5 Grey IPB8 18| 10.9| 105]| 155| 23.4] 16.9|5~10
8229741 [round topCable GlandM20 x 1.5 Grey IP68 200 15| 14| 15| 28.5| 1B5[10~14
8229757 |round topCable GlandM20S x 1.5 GreyiPE8 20 15| 14| 10| 28.5| 185[10~14 | GREY
8228745 |round topCable GlandM25 x 1.5 Grey IPB8 25| 18.6| 18.4] 152 29.4| 22.3[13~18
8229751 |round topCable GlandM255 x 1.5 Grey IP66 | 25| 186] 184] 10| 29.4] 22.3[13~18
8228754 |round topCable GlandM32 x 1.5 Grey P68 32| 26| 25| 14.7| 34.5| 25.7[18~25
8228767 |round topCable GlandM16 x 1.5 White IP68 16| 10.9| 105| 155 23.4] 16.9|5-10
8223776 Imund topCahle GlandM20 = 1.5 White IPE8 200 15| 14| 15| 28.5| 18.5/10~14 0
8220782 ]n:uund topCable GlandM20S x 1.5 WhitelP6B| 20| 15| 14| 10| 28.5| 18.5/10~14 WHITE
8228779 |round topCable GlandM25 x 1.5 White IPE8 25| 18.6| 16.4| 152| 29.4| 22.3[13~18
8229785 |round topCable GlandM255 x 1 5 WhitelP68] 25| 186| 184| 10| 29.4] 22.3[13~18
8228773 |round topCable GlandM32 x 1.5 White IP68 32| 26| 25| 14.7| 34.5| 257[18~25
8228760 |round topCable GlandM205 x 15 BlackiPBE | 20] 15] 14| 10] 28.5] 18.5[10~14 BLACK
8229763 [round topCable GlandM255 = 1.5 BlackiPBE| 25| 18.8] 184 10| 29.4] 22.3[13~18
8228788 |round topCable GlandM20 x 1.5 Red IPEB 200 15| 14| 15| 28.5| 18.5/10~14 RED
8220788 |n:|un|:.1 topCable GlandM25 x 1.5 Hed IPEB 25| 186| 184| 152 29.4| 223(13~18
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