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RS PRO Digital, Alimentation 

d'établi, 100 W, 1 sortie, 0 → 50 V 10 
A. 

 RS code commande : 180-4806             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité 
professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de 
produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable 
aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé. 

 

 

• Fonction de 
temporisation 
marche/arrêt de 
sortie 

 

• Vitesse de balayage 
ajustable pour la 
tension et le courant 

 

• Interface USB 
intégrée et interface 
RS-232/485 en 
option LAN+GPIB 

 

• Fonction de 
détection à distance 

 

• Commande 
analogique externe 
et fonction de 
moniteur 

CARACTERISTIQU
ES 
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Présentation de RS PRO série RSFR-100 Alimentation d'établi sans ventilateur. Cette alimentation D/C 
compacte et hautes performances permet aux utilisateurs de travailler sans bruit supplémentaire créé par 
l'alimentation grâce à la conception sans ventilateur. La conception sans ventilateur signifie également que 
la poussière ou les débris ne get pas aspirés, ce qui contribue à créer un cycle de vie plus long par rapport 
aux autres alimentations avec ventilateurs. Cette alimentation d'établi est un équipement polyvalent de 
haute qualité qui peut être utilisé pour une grande variété d'applications et peut être acheté comme une 
machine non étalonnée ou étalonnée (étalonnage RS ou étalonnage UKAS). 

 

 

 

Type Numérique 
Nombre d'affichages 1 

Connecteur d'entrée 
 
RS232, RS485, USB 

Connecteur de sortie RS232, RS485, USB 

Précision 

Précision de programmation :-Tension : ≤0,1 % +40 
mV/Courant : ≤0,2 % +20 mA 
Précision de mesure :-Tension : ≤0,1 % +40 
mV/Courant : ≤0,2 % +20 mA 
 

Nombre de sorties 1 
Température de retour de lecture. 
Coefficient Tension : ≤100 ppm/°C/Courant : ≤200 ppm/°C. 

Temps de récupération ou de réaction 
Temps de montée (charge nominale) - 50 mS temps 
de descente (charge nominale) - 100 mS 
Temps de chute (sans charge) -500 mS 
Temps de réponse transitoire : -1,5 mS 

Résolution 

Résolution de programmation :-Tension : 2 
mV/Courant : 1 mA 
Résolution de mesure :-Tension : 2 mV/Courant : 1 
mA 
 

Protection OVP, OCP, AC FAIL et OTP, uvl 
Interface LAN/GPIB, RS-232/485, USB 

Application Laboratoire général, éducation, industrie, recherche, 
production, ateliers 

 

Description du produit 
  

Caractéristiques 
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Tension d'alimentation 85 à 265 V c.a. 
Tension de sortie 0 à 50 V. 
Courant de sortie 10A 
Puissance nominale 100W 

Régulation de charge 
 Tension en mode de tension constante : 10 mv   
Mode de courant constant : - Courant : 10 mA 
 

Régulation de ligne 
Tension en mode de tension constante : 3 mv     
Mode de courant constant : - Courant : 8 mA 
 

Ondulation (20 Hz - 20 m) Tension : ≤4 mVrms/Courant : ≤10 marms 
 

 

 

Dimension 70mm x124mm x300mm 
Longueur 300mm 
Largeur 70mm 
Hauteur 124mm 
Poids 2,5kg   

  

 

 

Humidité relative 20 à 80 % 
Température minimale 0 °C 
Température maximale 40 °C 
Température de fonctionnement 0 - 40 °C. 
Température de stockage -20 °C - 70 °C. 

  

 

 

Conformité/certifications Certificat de conformité RoHS 
      

 

 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications 
 

Spécifications de l'environnement de 
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