AL1100

10-Link master s rozhranim Profinet
10-Link Master SL PN 4P IP67
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Oblast nasazeni

Aplikace 1/0 moduly pro nasazeni v polich

Moznost sériového propojeni

. sbérnicové rozhrani
jednotek

Elektricka data

Provozni napéti V] 20...30 DC; (US; podle SELV/PELV)
Proudovy odbér [mA] 300...3900; (US)
Trida kryti 1]

napéajeni senzoru US

Max. aktudlni zatizitelnost

celkem [Al 3.6

Vstupy / vystupy

Celkovy pocet vstupl a
vystupl
Pocet vstupl a vystup( Pocet digitalnich vstupd: 8; Po digitalnich vystupl: 4

8; (konfigurovatelny)
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Vstupy

Pocet digitalnich vstupd 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)

Vysoka spinaci roven V] 11...30

Nizka spinaci droven V] 0..5

A e

Vystupy

Po digitalnich vystupt 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)

E;g;gc\)/\;ésti%tiiitelnost pro [MA] 200

Odolné proti zkratu ano

Komunikaéni rozhrani Ethernet; |O-Link

Ethernet

Standard pfenosu 10Base-T; 100Base-TX

PFenosova rychlost 10; 100

protokol PROFINET IO

adresa IP: 0.0.0.0
Nastaveni z vyroby Sub-sitova maska: 0.0.0.0
Gateway IP-adresa: 0.0.0.0

adresa MAC: viz typovy Stitek

10-Link Master

Typ pfenosu COM1/COM2/COM3

10-Link verze 1.1

Pocet portd tfidy A 4

Okolni podminky

Okolni teplota [°C] -25...60
Skladovaci teplota [°C] -25...85

Max. pfipustna relativni 0

vihkost vzduchu %] %

Kryti IP 65; IP 66; IP 67
Stupen znecisténi 2

Schvaleni | zkousky

Elektromagneticka EN 61000-6-2
kompatibilita (EMC) EN 61000-6-4
Odolnost vici razim DIN EN 60068-2-27

DIN EN 60068-2-64 2009-04

Odolnost proti vibracim
DIN EN 60068-2-6 2008-10

MTTF [let] 90

Hmotnost [0] 293,5

Materialy pouzdro: PA; Zastrcka: Mosaz Niklovany
Upozornéni Dalsi informace naleznete v navodu k obsluze.
Obsah baleni 1ks
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Elektrické pripojeni - Procesni pfipojeni
10-Link Port Class A X01...X04

1 Sensorversorgung (US) L+
2 Digitalni vstup

3 Sensorversorgung (US) L-
4 C/Q I0-Link

5 neobsazeno

konektorové provedeni: 4 x M12

Elektrické pfipojeni - Napét'ové napajeni

X31

1 +24 V DC (US)
2 neobsazeno

3 GND (US)

4 neobsazeno

konektorové provedeni: 1 x M12

Elektrické pfFipojeni - Ethernet

IN / OUT X21, X22

1 TX +
2 RX +
3 TX -
4 RX -
5

neobsazeno

konektorové provedeni: 2 x M12
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