RS 806-101, -117, -151, -167; 195-5642

Scheda di sicurezza CE

Nome commerciale: edding 750/751/780 Paintmarker-ink, Colore: 1, 2 Data: 09.01.2001
Nr. prodotto: Versione : 1/1 Data di stampa : 10.01.2001

1.) Denominazione del(la) sostanza/preparato e della societa

Indicazioni sul prodotto
Nome commerciale
edding 750/751/780 Paintmarker-Ink, Colore: 1, 2
Dati relativi al produttore / fornitore

Indirizzo
edding Aktiengesellschaft
Bookkoppel 7
D-22926 Ahrensburg

Nr. telefono +49 (0) 41 02/ 80 8-0

Settore che fomisce informazioni / telefono
+49 (0)4102 - 808-0

Telefono d'emergenza

2.) Composizione / informazioni sui componenti

Caratterizzazione chimica
Miscela di pigmenti, resine e additivi in solventi organici.

Ingredienti pericolosi

ETILCICLOESANO
No. CAS 1678-91-7
Concentrazione > 15 peso-% < 25 peso-%
Simboli di F Frasi R 11
pericolosita

FTALATO Di DIBUTILE
No. CAS 84-74-2
Concentrazione > 1 peso-% < 5 peso-%
Simboli di Xn, N Frasi R 62, 63, 50/53
pericolosita

NAFTA (PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI <HYDROTREATING>
No. CAS 64742-48-9
Concentrazione > 25 peso-% < 35 peso-%
Simboli di F, Xn Frasi R 11, 65
pericolosita

3.) Identificazione dei pericoli
Simboili di pericolosita
F Facilmente infiammabile

Frasi R
11 _ Facilmente inflammabile

4.) Misure di primo soccorso

Informazioni generali
In caso di malessere persistente consultare un medico. Togliere immediatamente vestiario e calzature

contaminati, effettuandone una pulizia radicale prima del riutilizzo.

Iinalazione
Far affluire aria fresca.
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Contatto con la Pelle
Lavare subito con acqua e sapcne.

Contatto con gli occhi ,
Alzare bene le palpebre, lavare moito accuratamente gli occhi con abbondante acqua (15 min.);
Trattamento medico oculistico.

Ingestione .
Consuitare subito il medico. Se l'infortunato € incosciente, non somministrate nulla per bocca.

5.) Misure antincendio

Mezzi di estinzione adatti
Schiuma; Polvere estinguente; Anidride carbonica

Particolare pericolisita proveniente dalla sostanza o dalla preparazione stessa, dei suoi punti di
combustione oppure dai gas che possono produrre
Se sottoposto a temperature elevate pud dare origine a prodotti di decomposizione pericolosi, quali il
monossido di carbonio, biossido di carbonio, fumo.

Attrezzature particolari di protezione durante operazioni antincendio
Impiegare un autorespiratore. Indossare tuta di protezione.

Indicazioni particolari (capitolo 5.)
Raffreddare recipienti esposti a pericolo con acqua nebulizzata. Abbatere gas/vapori/nebbie con getto
d'acqua a pioggia.

6.) Misure in caso di fuoriuscita accidentale

Misure precauzionali relative alle persone
Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei paragrafi 7 et 8. Evitare il contatto con gli ocho, la
pelle e gli indumenti. Provvedere ad una adeguata ventilazione. Tenere lontano da fonti di accensione.

Misure di protezione ambientale
Non immettere nelle fognature,nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee.

Metodi di pulizia/travaso
Raccogliere con materiali assorbenti (ad es. sabbia, farina fossile, legante universale). inviare al
recupero od allo smaltimento in idonei contenitori.

7.) Manipolazione e stoccaqgio

Manipolazione

Indicazioni per l'utilizzo in sicurezza
Provvedere ad una buona ventilazione ambientale, eventuale aspirazionelocalizzata sul posto di lavoro.
Qualora i valori rilevati al posto di lavoro superino i limiti prescritti & obbligarotio l'uso di un respiratore
autorizzato e idoneo al presico scopo.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni
A contatto con l'aria i vapori possono formare una miscela esplosiva. Evitare I'accumulo di cariche
elettrostatiche. Tenere lontano da fonti di accensione e di calore. Utilizzare apparecchiature/impianti
antideflagranti e utensili antiscintilla.

Stoccaggio

Requisiti del magazzino e dei contenitori
| contenitori che sono stati aperti devono essere richiusi con cura e tenuti diritti in modo da evitare la
fuoriuscita del prodotto. Tenere sempre in contenitori delio stesso tipo di quelio originale.

Indicazioni per il magazzinaggio vario
Non immagazzinare con:
Acidi
Basi
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Ulteriori indicazioni circa le condizioni di magazzinaggio
Tenere i contenitori ermeticamente chiusi, in luogo fresco e ben ventilato. Proteggere dal calore e dai
raggi solari diretti.

8.) Limitazione dell'esposizione / protezione individuale

Componenti con valori limite da tenere sotto controllo nell'ambiente di lavoro
FTALATO DI DIBUTILE

No. CAS 84-74-2

No. EINECS 201-557-4

ACGIH

Valore 5 mg/m?

Mezzi protettivi individuale

Protezione delle vie respiratorie
Qualora i valori rilevati al posto di lavoro superino i limiti prescritti e obbligatorio 'uso di un respiratore
autorizzato e idoneo al presico scopo.

Protezione deile mani
Guanti (resistenti ai solventi)

Protezione degli occhi
Occhiali protettivi

Protezione del corpo
Indumenti da lavoro consueti per l'industria chimica.

Norme generali protettive e di igiene del lavoro
Non fumare, né mangiare né bere durante il lavoro. Tenere lontano da alimenti e bevande. Evitare il
contatto con gli occhi e con la pelle. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati, impregnati.
Non respirare i vapori.

9.) Proprieta fisiche e chimiche

Aspetto
Forma liquido
Colore nero; rosso
Odore aromatico

Dati rilevanti per la sicurezza
Modifiche dello stato fisico

Tipo punto di eboilizione

Valore 100 °C
Punto di infiammabilita

Valore 10 °C

Tipo Punto di fusione

Valore circa -126 °C
Temperatura di accensione

Valore 495 °C
Limites d'esplosivita’

Limite d'esplosivita' superiore 8,40 Vol-%

Limite d'esplosivita' inferiore 0,90 Vol-%

Pressione vapore
Valore 10 mm Hg
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Densita
Valore 0,88 - 1,14 g/cm?
Temperatura di riferimento 25 °C
Solubilita in acqua
Osservazioni insolubile

10.) Stabilita e reattivita

Sostanza da evitare
Acidi; Basi
Prodotti di decomposizione pericolosi
Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

11.) Indicazioni sulla tossicologia

Esperienze pratiche

L'aspirazione del vapori del prodotto puo provocare mal di testa, somnolenza e vertigini.
Il contatto frequente e prolungato determina irritazioni e sgrassamento della pelle.
Contatto con il prodotto pud provocare irritaziono a occhi

12.) indicazioni sull'ecologia

indicazioni generali / ecologia

Non immettere nella canalizzazione e nel sistema ld!’ICO e non servisrsi de pubblici depositi de
immondizie.

13.) Indicazioni per lo smaltimento

Prodotto
La correlazione con un numero di codice identificativo del refluo in conformita con la Catalogazione
Europea die Rifiuti va effettuata di intesa con lo smaltitore avente competenza regionale.

imbalio non pulito
Gli imballaggi contaminati devono essere svuotati completamente e dopoadeguata bonifica potranno
essere riutilizzati.
Gli imballaggi non lavabili devono essere smaltiti di concerto con lo smaltitore avente competenza
regionale.

14.) Indicazioni sul trasporto
Trasporto via terra ADR/RID

Classe 3 5 b
Nr. pericolo (Kemler-Zahl) 33
Contrassegno di pericolo 3

Numero ONU 1283

Denominazione della merce Paint
Trasporto marittimo IMDG/GGVSee

Classe 3.2
Gruppo di imballaggio i
Numero ONU 1263
Proper shipping name Paint
EmS 3-05
MFAG 311
MARPOL -
Label 3
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Trasporto aereo ICAO/IATA

Classe 3
Gruppo di imbailaggio 1]
Numero ONU 1283
Proper shipping name Paint
Label 3

15.) Informazioni sulla regolamentazione

Etichettatura in conformita a direttiva CEE

La classificazione é stata determinata secondo i metodi di calcolo della direttiva sui preparati
(88/378/CEE).

Simboli di pericolosita

F Facilmente infiammabile
Frasi R
11 Facilmente inflammabile
Frasi S
317 Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco.
16 Conservare lontano da fiamme e scintille --- Non fumare.
29 Non gettare i residui nelle fognature.
33 Evitare I'accumulo di cariche elettrostatiche.

16.) Indicazioni particolari

Scheda rilasciata da
UMCO Umwelt Consult GmbH
Georg-Wilhelm-Str. 183 b, D-21107 Hamburg
Tel:+49 40/41 9213 00 Fax: +49 40/ 41 92 13 57 e-mail: umco@umco.de

Persona da contattare

Queste informazioni si basano suif'attuale livello delle nostre conoscenze. |l loro scopo &' di descrivere i
nostri prodotti sotto I'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate
proprieta specifiche dei prodotti stessi.
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