conduit de 2,5 mm Eﬂg

CARACTERISTIQU
ES

RS PRO Plastique flexible,
duit fend . .
mavaousnbiol  conduit fendu noir 32 mm x 50

pour l'installation
autour d'un conduit m
existant

Protection rapide
sur les cables
desserrés

Fibre optique
d'enfermeture

Excellente
protection pour les
faisceaux de
cablage

Gestion et
rangement des
cables

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
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une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a payer un prix élevé.

Description du produit

Présentation de la gamme RS PRO de conduits divisés flexibles, créés et concus pour la protection
et la structure du cablage électrique traversant les machines ou les batiments. Le conduit fendu est
un choix stratégique pour les utilisateurs qui cherchent a enfermer les cables de maniére ordonnée
ou qui doivent réparer les conduits endommageés.

Caractéristiques

Type de conduit Flexible, fendu
Matériau Plastique
Couleur Noir

Spécifications mécaniques

Diamétre nominal 32mm
Diamétre extérieur 32mm
Diamétre intérieur 24,3mm
Longueur 50mm

Spécifications de l'environnement de

Température d'utilisation maximale +80°C
Température d'utilisation minimale -20°C
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Homologations

Conformité/certifications 2011/65/EU et 2015/863
Normes Met Conforme a la directive RoHS

Dimensions — mm
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	RS PRO Plastique flexible, conduit fendu noir 32 mm x 50 m
	RS code commande : 875-0255

