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RS Pro, 2 A 
Keramikpatronensicherung, 5 
x 20 mm, Geschwindigkeit F 

RS Best.-Nr. 563-413             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Keramikpatronensic
herung 

 

• Nenngeschwindigkei
t: F 

 

• Patronengröße 
5 mm x 20 mm 

 

• Zylindrische Form 

MERKMALE 
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Serie von flinken (F) Miniatursicherungen von RS PRO mit Keramikpatrone, die sich ideal für den 
Schutz von Geräten und internen Schaltungen vor Kurzschlüssen und Überstrom eignen. Sie 
werden absichtlich als schwächere Komponenten eingesetzt, die bei übermäßigem Stromfluss 
durchbrennen. Sobald die Sicherung durchgebrannt ist, muss sie ersetzt werden Um den 
Stromkreis vollständig zu machen und den Durchfluss zu ermöglichen Des Stroms  

 

 

 

Anschlussdraht 
Durchmesser Ø0,8 mm 10 A und weniger, Durchmesser 
Ø1,0 mm für Nennwerte über 12,5 A. 

Sicherungsgeschwindigkeit F 

Gehäusematerial Keramikgehäuse/vernickelte Messingkappen 

Einschließlich Anzeige Nein 

Größenbezeichnung Miniatur 

Anwendungen 
Industrie, Gewerbe, Haushalt/Wohngebäude, 
Automobilindustrie 

  

 

 

Nennstrom 2 A 

Nennspannung 250 V ac 

Hohe Rupturkapazität Ja 

Ausschaltvermögen (bei maximaler 
Nennspannung) 

1500A 

Widerstand 0.0727Ω 

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 
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Sicherungsgröße 5 mm x 20 mm 

Gesamtlänge 20mm 

Durchmesser 5.2mm 

Gesamtabmessungen 5,2 mm x 20 mm 

 

   

 

Maximale Betriebstemperatur 125 °C 

Minimale Betriebstemperatur -55°C 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung CSA-Zulassung, UL-Zulassung, RoHS-konform, VDE, 
BSI, CQC, KTL, SEMKO-Zulassung 

 

 

     

 

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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