Arandelas planas

CARACTERISTICA
S

e Construccion de
acero inoxidable A2
para mayor
durabilidad

BS4320

Disponible en una
gama de tamarfios
métricos

Arandela plana de acero
inoxidable, grosor de 1,25
mm, M10 (formato B), A2 304

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Arandelas planas =

Descripcion de producto

La Marca de confianza RS Pro presenta estas arandelas de acero inoxidable que se utilizan
generalmente con una fijacion roscada mecanizada y tuerca para distribuir la carga sobre una mayor
superficie al apretar un perno, tornillo o tuerca. Puesto que estan fabricados de acero inoxidable,
tienen un elemento de resistencia a la corrosidn y son adecuados para usar en muchos entornos.

Especificaciones generales

Para tamafio de tornillo/perno M10 (formato A)
Material Acero inoxidable
Acabado Sencillo

Se utilizan habitualmente en muchas aplicaciones

Aplicacién L . : L .
electronicas, alimentarias, quimicas y de construccion

Especificaciones mecanicas

Diametro interior 10.5mm
Diametro exterior 21mm
Tipo de acero inoxidable A2 302
Grosor 1.25mm

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones BS4320
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RS Part No. Thread Size Inside Diameter | Outside Diameter
189664 M8 6. 4mm 12.5mm
189670 M10 10.5mm 21mm
275715 M16 17mm 30mm
275721 M20 21mm 37mm
530797 M8 8.4mm 17mm
530804 M10 10.5mm 21mm
530810 M12 13mm 24mm
1839051 mM12 13mm 24mm
2484618 M16 17mm 30mm
2484624 M20 21mm 37mm
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