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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Flux-Off

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania, ktérych sie nie zaleca
Tylko do uzytku przemystowego/dla os6b przeszkolonych.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: ITW LLC & Co. KG

Ulica: Munhlackerstrasse 149

Miejscowosé¢: D-75417 Muhlacker

Telefon: ++49(0)7041-96340 Telefaks: ++49(0)7041-963429
e-mail: info@itwcp.de

Internet: www.itwcp.de

Wydziat Odpowiedzialny: Produktsicherheit Mo. - Do. 8.00 - 16.30 Fr. 8.00 - 14.00

Swiss Toxicological Information Centre - Téléphone : +41 44 251 51 51 (in

Switzerland dial 145)

United Kingdom : National Poisons Information Service - Phone number :

8448920111

Osterreich : Vergiftungsinformationszentrale Vienna - Telefon-Nummer : +43 1

406 43 43

Schweiz : Tox Info Suisse - Telefon-Nummer : +41 44 251 51 51

Italia : Centro Antiveleni, Roma - Numero di telefono : +39 06 305 4343
Espana : Instituto Nacional de Toxicologia - Teléfono : +34 91 562 04 20

1.4. Numer telefonu Deutschland: ++49(0)7041-96340
alarmowego:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Kategorie zagrozenia:
Wyréb aerozolowy: Aerosol 1
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: Eye Irrit. 2
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe: STOT SE 3
Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego: Aquatic Chronic 2
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
Skrajnie tatwopalny aerozol.
Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
Dziata draznigco na oczy.
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

2.2. Elementy oznakowania

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Niebezpieczne skladniki, ktére musza by¢ wymienione na etykiecie
Octan n-butylu Alkohol izopropylowy weglowodory aromatyczne

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Piktogram:
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Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.
H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym Zrédtem zaptonu.
P410+P412 Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury
przekraczajgcej 50 °C/122 °F.
P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
P271 Stosowac wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P251 Nie przektuwac¢ ani nie spalaé, nawet po zuzyciu.
P210 Przechowywac z dala od zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego
ognia i innych zrodet zaptonu. Nie palic.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjac¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunagé. Nadal ptukac.
Specjalne oznakowanie niektorych preparatow
EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach
3.2. Mieszaniny
Sktadniki niebezpieczne
Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢]
Nr WE [Nr Index [Nr REACH
Klasyfikacja GHS
Hydrocarbons, C9, aromatics 20-40%
918-668-5 | [01-2119455851-35
Flam. Lig. 3, STOT SE 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H335 H336 H304
H411
67-63-0 propan-2-ol; alkohol izopropylu; izopropanol 30-35%
200-661-7 [603-117-00-0 |
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336
123-86-4 octan n-butylu 15-20%
204-658-1 [607-025-00-1 |
Flam. Lig. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066
109-87-5 Dimethoxymethane 5-10%
203-714-2 | [01-2119664781-31
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319
107-98-2 1-Methoxy-2-propanol 5-10 %
203-539-1 | [01-2119457435-35
Flam. Lig. 3, STOT SE 3; H226 H336
124-38-9 Carbondioxide 5-10%
204-696-9 | |
Compressed gas; H280

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

W przypadku wdychania
Nalezy zadba¢ o nalezytg wentylacje. W razie wypadku lub ztego samopoczucia, niezwtocznie zasiggnij porady
lekarza - jezeli to mozliwe, pokaz etykiete.

W przypadku kontaktu ze skérg
W przypadku kontaktu ze skérg natychmiast przemy¢ duzg iloscia: Woda. Zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez.

W przypadku kontaktu z oczami
Jesli produkt dostanie sie do oczu, nalezy natychmiast wyptukiwa¢ go z pod powiek obficie wodg przez okoto 5.
minut. Nastepnie skonsultowac sie z okulista.
W przypadku potkniecia
W razie potkniecia nalezy natychmiast poda¢ do wypicia: Woda.
4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak danych

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeqélneqo postepowania z

poszkodowanym
Brak danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Dwutlenek wegla (CO2). Piana. Suchy srodek gasniczy.
Niewlasciwe srodki gasnicze

Woda z dodatkiem tensydu. Woda.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Palny. Oary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowg. Odgrzanie prowadzi do wzrostu cisnienia i
niebezpieczenstwa rozerwania.

5.3. Informacije dla strazy pozarnej
Nosi¢ przenosny aparat oddechowy i odziez odporng na chemikalia.

Informacja uzupetniajgca
Gaz/opary/mgte usuna¢ tryskajgcym strumieniem wody. Nalezy osobno sktadowaé skazone ptyny gasnicze.
Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Usungc¢ zrédia zaptonu. Nalezy zadbaé o nalezytg wentylacje. Nosi¢ przenosny aparat oddechowy i odziez
odporng na chemikalia.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie powinna sie ona dostac¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Niebezpieczehstwo wybuchu.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Przewietrzy¢ dotkniete problemem pomieszczenie.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpieczneqo postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Przy obchodzeniu sie nie pod zamknieciem nalezy uzywac¢ urzgdzen z lokalnym odsysaniem. Nie wdycha¢
gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.

Wersja nr: 1,19 PL Wydrukowano dnia: 29.11.2019




ITWLLC & Co. KG

CRAMOL|N® Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

Flux-Off
Data aktualizacji: 09.10.2019 Numer materiatu: 107 Strona 4z 8
Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Nie przechowywaé w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety. Pojemniki przechowywa¢ w chtodnym, dobrze wentylowanym
miejscu. Nie przechowywac¢ w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu.
Wskazoéwki do sktadowania kolektywnego
Nie magazynowa¢ razem z: Materiat, natleniony, produkt utleniajgcy.
SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli
Parametry kontrolne
Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m3  wt./cm3 Kategoria
107-98-2 1-Metoksypropan-2-ol 360 NDSCh (15 min)
180 NDS (8 h)
109-87-5 Dimetoksymetan 3500 NDSCh (15 min)
1000 NDS (8 h)
124-38-9 Ditlenek wegla 27000 NDSCh (15 min)
9000 NDS (8 h)
123-86-4 Octan n-butylu 950 NDSCh (15 min)
200 NDS (8 h)
67-63-0 Propan-2-ol 1200 NDSCh (15 min)
900 NDS (8 h)

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Przy obchodzeniu sie nie pod zamknieciem nalezy uzywac¢ urzgdzen z lokalnym odsysaniem. Nie wdycha¢
gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.

Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Natychmiast zdjg¢ zabrudzona, nasgczong produktem odziez. Zapobiegawcza ochrona skéry mascig/kremem
ochronnym. Po wykonaniu pracy nalezy umy¢ dtonie i twarz. Nie jes¢ i nie pi¢ podczas stosowania produktu.
Ochrona oczu lub twarzy
Szczelne okulary ochronne.

Ochrona rak
DIN EN 374 Nalezy uzywa¢ przetestowanych rekawic ochronnych: NBR (Nitrylokauczuk) Do specjalnych
zastosowan zaleca sie sprawdzenie u producenta rekawic odpornosci na chemikalia wyzej wymienionych
rekawic ochronnych. NBR (Nitrylokauczuk)

Ochrona skoéry
odziez ochronna:

Ochrona drég oddechowych

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa¢ indywidualne srodki ochrony drég oddechowych.
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SEKCJA 9: Whasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny:
Kolor:
Zapach:

Aerosol
bezbarwny
charakterystyczny

Zmiana stanu

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia:

Temperatura zaptonu:
Granice wybuchowosci - dolna:
Granice wybuchowosci - gérna:
Samozapalnos¢:
Preznos¢ par:

(przy 20 °C)
Gesto$¢ wzgledna (przy 20 °C):
Zawartosé rozpuszczalnika:

82,4 °C

<0°C
1,2 obj. %
12 obj. %
270 °C
40 hPa

0,84 g/cm?
95%

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢é

10.1. Reaktywnos¢é
Brak danych

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Brak danych

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak danych
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Przechowywa¢ z dala od zrodet ciepta. Zagrozenie zaptonem.

10.5. Materiaty niezgodne
Brak danych

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Brak danych

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Dziatanie draznigce i zrace

Dziata draznigco na oczy. Po wdechu: Podraznienie ptuc. Kaszel. dusznos¢. Po podraznieniu skoéry: draznigcy.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w

Srodowisku wodnym.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia

Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Gospodarka odpadami zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami.
Kod odpadow - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
160504 ODPADY NIEUJETE W INNYCH GRUPACH W WYKAZIE; gazy w pojemnikach cisnieniowych i
zuzyte chemikalia; gazy w pojemnikach ci$nieniowych (w tym halony) zawierajgce substancje
niebezpieczne; odpady niebezpieczne
Kod odpadoéw - zanieczyszczone opakowanie
150104 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIALY
FILTRACYJNE | UBRANIA OCHRONNE NIEUJETE W INNYCH GRUPACH; odpady opakowaniowe
(wigczajgc w to oddzielnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe); opakowania z metali

Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Opakowania nie majgce kontaktu z chemikaliami, doktadnie opréznione i oczyszczone, mogg by¢ uzyte
ponownie. Zuzyte opakowania sg traktowane jako tworzywo.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN (numer ONZ): UN1950
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 2
transporcie:
Etykiety: 2.1
Kod klasyfikaciji: 5F
Postanowienia specjalne: 190 327 625
llo$¢ ograniczona (LQ): 1L
Kategorie transportu: 2
Kod ograniczen przejazdu przez D
tunele:
Inne istotne informacje (Transport ladowy)
EO
Transport wodny $rédiagdowy (ADN)
14.1. Numer UN (numer ONZ): UN1950
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 2
transporcie:
Etykiety: 2.1
Kod klasyfikaciji: 5F
Postanowienia specjalne: 190 327 344 625
llo$¢ ograniczona (LQ): 1L
Inne istotne informacje (Transport wodny $rédladowy)
EO
Transport morski (IMDG)
14.1. Numer UN (numer ONZ): UN1950
14.2. Prawidiowa nazwa AEROSOLS
przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 2

transporcie:
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14.4. Grupa pakowania: -
Etykiety: 2, see SP63
Postanowienia specjalne: 63, 190, 277, 327, 344, 959
llo$¢ ograniczona (LQ): See SP277
EmS: F-D, S-U
Inne istotne informacje (Transport morski)
EO
Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numer UN (numer ONZ): UN1950
14.2. Prawidlowa nazwa AEROSOLS, flammable
przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 2.1
transporcie:
Etykiety: 2.1
Postanowienia specjalne: A145 A167
llos$¢ ograniczona (LQ) (transp.lotniczy 30kg G
pasazerski):
IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy pasazerski): 203
IATA-Maksymalna ilo$¢ (transp.lotniczy pasazerski): 75 kg
IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy towarowy): 203
IATA-Maksymalna ilo$¢ (transp.lotniczy towarowy): 150 kg
Inne istotne informacje (Transport lotniczy)
EO
1 Y203
14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: tak N\
Srodki zaradcze: Solvent Naphta Light

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

Informacje dotyczace przepiséw UE

Zawartos¢ lotnych zwigzkéw 6,45 % (54,18 g/l

organicznych (LZO) zgodnie z

Dyrektywa 2004/42/WE:

Przepisy narodowe

Klasa zagrozenia wod (D): 2 - zanieczyszczenie wody

SEKCJA 16: Inne informacje
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Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i petny opis)
H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H226 tatwopalna ciecz i pary.
H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H280 Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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