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Termocoppia di tipo J RS Pro 

2m, lunghezza, 0,2 mm di 
diametro →             

Codice RS: 621-2259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di 
prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri 
e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza 
pagare un prezzo eccezionale. 

• Isolamento Durable 
in fibra di vetro 

 

• Conforme agli 
standard IEC 584 

 

• Guaina sonda in 
acciaio inox  

 

• Giunzione a caldo 
isolata 

 

• Ugello e bullone 
filettato 

 

CARATTERISTICH
E 
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Da RS PRO un sensore di temperatura termocoppia di tipo J conforme agli standard IEC 584. Queste 
robuste termocoppie di tipo J sono dotate di cavo lungo 2 m con isolamento in fibra di vetro e una 
treccia in acciaio inossidabile. La sonda è alloggiata in una guaina in acciaio inossidabile e montato 
con un ugello e un bullone filettato. Questa termocoppia ha una giunzione a caldo senza messa a terra 
per una riduzione nelle interferenze elettriche 
 
 
 
 
. 

 

 

 

Tipo di termocoppia                   Tipo J 
Intervallo di misurazione della 
temperatura Da 0 °C a 400 °C. 

Edilizia Giunzione a caldo isolata 
Giunzione di misurazione Senza messa a terra 
Precisione ±1.5°C  
Uscita 100°C=5.269mV  
Tempo di risposta 0.7s 
Coefficiente Seebeck 55µV / °C. 
Trasmettitore Nessuna  
Disponibilità calibrazione Sì  
Applicazione industria della plastica e della gomma 

  

 

 

Diametro sonda 0.2mm  
Lunghezza sonda 2m 
Materiale corpo sonda Acciaio inox 
Connessione di processo Ugello e bullone filettato 
Materiale isolante/guaina  Treccia in acciaio inossidabile 316L 
Tipo di terminazione Cavo 
Testa terminale terminal M6 x100 mm 
Lunghezza del cavo di compensazione 2m  
Isolamento del cavo Fibra di vetro 

    

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche meccaniche 

Specifiche generali 
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Conformità/certificazioni IEC-BS 4937 60584-2 e IEC-BS 4937 60584-3 
Standard soddisfatti      Conformità RoHS 

 

 

 
  

 

Omologazioni 
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