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Runde vibrationsgeschützte 
Füße von RS PRO, Ø 19 mm 

PE 

RS Best.-Nr. 543-232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 

• Die maximale 
Dauertemperatur für 
dieses Gummi 
beträgt 50 °C. 

 

• Die maximale 
intermittierende 
Temperatur für diese 
Vibrationsdämpfung 
beträgt 70 °C. 

 

• Das Gummi ist 

RoHS- und WEE-

konform 

 

 

• Lange 

Lebensausdauer 

 

 

• Vielseitige Nutzung 

(Gewerbe und 

Haushalt) 

 

 

MERKMALE 
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Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen 
Premium-Preis zu zahlen. 

 

 

 

Zunächst sieht diese kleine unauffällige Vibrationsschutzfüße möglicherweise recht einfach aus. 
Die Leistungsfähigkeit dieser vibrationsgeschützten Halterung wird jedoch von vielen Benutzern 
weltweit geschätzt. Wir stellen stolz die RS PRO Vibrationsschutzhalterung vor, die für 
kommerzielle und private Anwendungen geeignet ist, wie z. B. Gummifüße für Stühle, Gummifüße, 
Vibrationsdämpfungs-Maschinenreduzierer oder sogar als Türstoßfänger. Die Vielseitigkeit macht 
Gummibefestigungen zur perfekten Lösung, um Vibrationen zu absorbieren, zu isolieren und Lärm 
zu vermeiden. Das umfangreiche Sortiment an Halterungen, die wir anbieten, wird in einem viel 
größeren Maßstab eingesetzt, um Infrastrukturprobleme mit industriellen Maschinen zu beheben. 
Durch die Verwendung der Befestigungen am Produkt, das Kontakt mit einer Oberfläche hat, 
können Sie sicher sein, dass begrenzte Bewegung und Geräusche unter Kontrolle sind. Die 
Lebensdauer dieser Gummis ist außergewöhnlich, was bedeutet, dass dies eine langfristige 
Investition ist. Die vibrationsgeschützte Montage schützt nicht nur den Boden oder die Maschinen, 
sondern schützt auch Personen vor möglichen Verletzungen. Unsere Serie wurde von Ingenieuren 
als vergleichbare Qualität wie die führender Marken ohne einen Premium-Preis bezeugen. 

 

 

 

Typ Fuß 

Fußform Rund 

Werkstoff PE 

Fußfarbe Grau 

Anwendungen 
Industrielle Maschinen, Möbelbeine (Tische, Stühle), 
Türpuffer, Waschmaschine  

 

  

 

Durchmesser 19 mm 

Gesamthöhe 10,2mm 

 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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Maximale Betriebstemperatur +70°C 

Minimale Betriebstemperatur -30°C 

 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung RoHS- und WEE-konform 

       

 

Zulassungen 


