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RS 110mm Pro 侧切割器  
RS 号： 536-379              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 平齐切口 

 

• 不锈钢工具模制塑料

把手 

 

• 轻型快速复位弹簧 

 

特点 
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这些高质量电线切割器由我们 RS Pro 品牌提供，是任何电工工具箱的便利补充。符合人机工程学设

计的弓形手柄可确保长时间使用时舒适抓持、并采用 pvc 涂层、确保牢固抓持。 

 

 

 

类型    侧切割器 
应用 原型设计、设备组件、电缆安装 

    

 

 

vde / 1000V 认证 否 
 

     

  

总长度 110mm 

钳口长度  13mm 

材料 用于 1045c 钳子的中碳钢（ s-2x ） 

最大切割能力 1.2mm 

硬度 热处理到 hrc ： 45 ~ 50 （整个主体） 

表面  钳子的完全抛光表面、镀铬铆钉、蓝色手柄 

手柄材料 pvc 

商品描述属性 1 

机械规格 

一般规格 

电气规格 
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