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Photo-electric sensor (Range: 23 ft - Cable length: 6.56 ft)
Détecteur photo-électrique (Portée : 7 m - Longueur câble : 2 m)

art 903766

Mounting / Montage

Relay contacts operation / Fonctionnement des contacts du relais

Rigid fixing for perfect detection /
Montage rigide pour une détection parfaite
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Signals a presence / Signale une présence

Dring

30 V / 3 A max.

250 V / 100 VA max.
ou / or

Supply / Alimentation Use / Utilisation
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Montage en extérieur sous abri,
sur un isolant thermique pour
éviter givre et condensation
sur les parties optiques.

Outdoor mounting with
protective cover, on thermal
insulator to avoid frost or
condensation forming on the
optical parts.

pare-soleil
lens hood

isolant
insulator

Protective
housing
Boîtier de
protection 

Alignment / Alignement

7 m max

  23 ft max

Dimensions / Encombrements

Wiring diagram / Mise en oeuvre électrique

Load / charge 30 V / 3 A max.

250 V / 100 VA max.
or / ou

Power Supply / Alimentation

Use / Utilisation

24...240 V/

Fuse / fusible

NO
or/ou
NC

3 389119 037662

Operating temperature: -13...131 °F
Température de fonctionnement : -25...+55 °C

Degree of protection / Degré de protection: IP65

Usage precautions / Précautions d'emploi

2xM4

18
0.71

24,2
0.953

98
,6

3.
88

40 1.
57

16 0.
63

Ø2,05 (x2)
Ø0.081 (x2)

4.5
0.18

39
1.54

32
1.26

51,4
2.02

11
,5

0.4
5

Ø
4,

1
Ø

0.
16

20
°

10
°

Ø
4,

5 
(x

4)
Ø

0.
18

 (x
4)

40 1.
57

40 1.
57

80
,9

3.
19

92
,9

3.
66

45,7
1.840

1.57

5°5°

98
,6

3.
88

XUZASK003


