
embase unitaire 
NAS-1/8-02-VDMA
N° de pièce: 161115

  Programme standard

1 / 118/12/2018 – Sous réserve de modifications – Festo AG & Co. KG

raccordement latéral.

Fiche technique
Caractéristique Valeur

Selon la norme ISO 15407-1
Fluide de service Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un 

fonctionnement ultérieur)
Poids du produit 67 g
Mode de fixation à trou débouchant
Raccord de pilotage auxiliaire 12/14 M5
Raccord pneumatique 1 G1/8
Raccord pneumatique 2 G1/8
Raccord pneumatique 3 G1/8
Raccord pneumatique 4 G1/8
Raccord pneumatique 5 G1/8
Note sur la matière sans cuivre ni PTFE
Matériau embase Aluminium moulé sous pression


