Gefahrbander und Absperrbander E‘Elﬂg

MERKMALE

N Schwarz/Gelb von RS Pro,
rutschfester 18,3 m Gefahrenband, 50 mm
Béander

x 18,3 m

Zusatzlicher Halt
unter dem Ful3 auf
glatten Oberflachen

Ideal zur Anzeige

von
Gefahrenbereichen
oder sicheren
Fluchtwegen

Verschleif3fest und
leicht zu installieren

Erhaltlich in einer
Reihe von
Qualitaten, Langen
und Breiten

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Gefahrbander und Absperrbander E‘Elﬂg

Produktbeschreibung

Diese rutschhemmenden Bé&nder bieten zusétzlichen Komfort, Vertrauen und Sicherheit auf
Bodenflachen in Gefahrenbereichen z. B. in Lagerhdusern und Fabriken oder auf Treppen oder sogar
Booten. Diese Produkte eignen sich hervorragend fir Umgebungen mit hoher Rutschgefahr.

Allgemeine
Farbe Schwarz/Gelb
Tragermaterial Polyethylen
Installationsmethode Druckempfindliches selbstklebendes Band
Anwendung Saeﬁ:ggl(j;;uagéeéaggr; Leitern, Rampen, Gehwege,
Breite 50mm
Lange 183mm
Dicke 0.05mm
Zugfestigkeit MD: 4,2 kg/15 mm, CD: 3,1 kg/15 mm
Bruchdehnung 200£25%
Klebstoffmaterial Acryl
Oberflachengute Koérnung
Kérnungsgroie 46er-Kornung
Rollkugelpaket 20cm
Scherfestigkeit 24 Stunden (1"X1" bei 1 kg)
Beschichtungsstarke 0.05mm
Losungsmittelrickstande >0.5%
Haftung 2.5kg/1”
Freigabekraft 13g/m"2
Trockenbeschichtungsgewicht 37g/m"2
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Gefahrbander und Absperrbander

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur 10 °C

Umweltbestandigkeit Geeignet fur Innen- und AuRenbereiche
UV-Bestandigkeit Ja

Sicherer Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C.

Betriebstemperatur 10°c +

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung EN13552

=
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