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MERKMALE
Blauer, isolierter Kabelschuh
Bietet schnelles und
einfaches Verbinden von RS PI'O, 6,3 X 0,8 mm
dT iy
S TR FlachsteckergroBe, 1,5 mm
bis 2,5 mm

Isoliert zum Schutz
gegen elektrischen
Schlag

Doppeltes
Crimpdesign mit
einer internen
Kupferhilse

Zinnbeschichtung
far
Korrosionsbestandi
gkeit

Farbcodierte
Isolierung zur
einfachen
Erkennung

Professionelle Produkte von RS bhieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Eine hochwertige isolierte Crimp-Buchsenanschlussklemme von RS PRO, manchmal auch als
Buchse mit Schnelltrennung bezeichnet. Crimp-Buchsenanschlussklemmen sind eine Art
elektrische Kabelsteckverbinder, die im gesteckten Zustand mit einem Flachstecker (oder Stecker,
Schnelltrennung) eine schnelle und zuverlassige Verbindung zwischen zwei Kabeln bieten. Das
Gehéuse des Steckverbinders wird aus verzinntem Messing hergestellt und verfligt Gber eine
zusatzliche interne Kupferhilse. Diese Kupferhilse verstéarkt die Quetschhilse und erméglicht
robustes und sicheres Crimpen. Die Hulse schitzt auch das Kabel gegen Belastung und starke
Vibrationen. Die Buchse verfiigt auRerdem Uber eine Kunststoffisolierung mit Schutz gegen
elektrischen Schlag und bietet Schutz vor Schmutz, Schmierfett, Flissigkeiten und anderen
Verunreinigungen. Die Farbe der Isolierung entspricht der Drahtgr63e, mit der der Steckverbinder
verwendet wird, um die ldentifikation schnell und einfach zu machen.

Allgemeine Spezifikationen

Isolierung Isoliert
Isoliermaterial Vinyl
Anschlussmethode Crimp
Kontaktbeschichtung Zinn
Kontaktwerkstoff Messing
Farbe Rot

Industrielle Steuerungssysteme; Industriemaschinen;
Kfz-Anwendungen; Kommunikationsgerate; Netzteile;

Anwendungen HLK; Haushaltsgerate einschlie3lich Geschirrspller,
Waschmaschinen und Trockner
Geschlecht Buchse
Ummantelt/nicht ummantelt Ummantelt
Mechanische Spezifikationen
Minimale DrahtgréRRe 0.5mma2
Maximale Drahtgrof3e 1.5mm?2
FlachsteckergrofRe 2,8 mm x 0,8 mm
Minimale DrahtgréRe (AWG) 16AWG
Maximale DrahtgrofRe (AWG) 22AWG
Gesamtlange 19 mm
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Wire Range Dimensions Tab Size

Stock no. | Insulation Colour | AWG mm? LU @ L f AWG i

2082442 Red 22-16 0515 | 4.0 4.3 19.0 9.8 A10 020 2.8x0.5
534345 Red 22-16 0.5-1.5 | 4.0 4.3 19.0 9.3 A10020 2.8x0.8
534389 Red 22-16 0.5-1.5 5.8 4.3 19.0 9.3 AETx020 4.8x0.5
5343595 Red 22-16 0.5-1.5 5.8 4.3 19.0 9.3 AETx020 4.8x0.8
534339 Red 22-16 0.5-1.5 7.8 4.3 20.5 9.3 250032 b.3x0.8
534733 Blue 16-14 1.5-2.5 58 4.9 19.0 9.3 AETx020 4.8x0.5
534749 Blue 16-14 1.5-2.5 58 4.9 19.0 9.3 JA8Tx.032 4.8x0.8
534653 Blue 16-14 1.5-2.5 7.8 4.9 20.5 1010 250x.032 b6.3x0.8
534531 Yellow 12-10 2.5-6.0 1.8 6.6 24.8 13.7 250032 B6.3x0.2

-
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