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USB-C auf USB-C Kabel - 1,8 m - 6 A PD - Works With Chromebook -
USB-IF-zertifiziert - M/M - USB 3.0 5 Gbit/s - USB C-Ladekabel - USB-Typ C-Kabel

Produkt-ID: USB315C5C6

Verwenden Sie dieses USB-C™ zu USB-C-Kabel mit bis zu 5 A (100 W) Ausgangsstrom zur
Stromversorgung und zum Aufladen eines USB-C-Laptops, zum Beispiel Ihr Apple MacBook Pro oder
Google Pixelbook™, mithilfe eines USB-C-Wandladegerats, eines KFZ-Ladegerats oder einer Power
Bank. Oder versorgen Sie Ihr Laptop mit Strom Uber eine USB-C-Dockingstation. Sie kénnen auch
Ihre USB-C-Festplatte tiber den USB-C-Port an Ihrem Laptop aufladen.

Dank der Stromversorgung mit 5 A laden Sie Ihre mobilen Gerate schneller auf als mit einem
herkémmlichen USB-C 3.0-Kabel - perfekt flir Menschen, die viel unterwegs sind. Reduzieren Sie Ihre
Ladezeiten und sorgen Sie dafiir, dass Ihre mobilen Gerate dann einsatzbereit sind, wenn Sie sie
unterwegs bendtigen.

Das Kabel unterstiitzt Full-4K- 60 Hz-Video und DisplayPort 1.2 und ist kompatibel mit vorhandenen
DisplayPort-Bildschirmen. Es ist ideal geeignet zum Verbinden Ihrer Dockingstation oder Ihres Laptops
mit einem Monitor mit beeindruckender Auflésung, faszinierendem Kontrast und erstaunlicher
Farbtiefe fir atemberaubende Details.

Das USB Type-C-Kabel wurde strengen Konformitatsprifungen unterzogen und vom USB-IF (USB
Implementers Forum) zertifiziert. Es entspricht somit allen USB 3.0-Vorgaben. Dazu gehéren alle
umweltbezogenen, elektrischen und mechanischen Normen. Auf diese Weise wird daflir gesorgt, dass
Ihnen fir alle Ihre USB-C-Gerate ein zuverlassiges und hochwertiges Kabel zur Verfligung steht.

Das USB315C5C6 fallt unter die 2-Jahres-Garantie von StarTech.com zur Gewdhrleistung der
Zuverlassigkeit.

Dieses Produkt arbeitet mit Geraten, die mit der neuesten Version von Chrome OS kompatibel sind,
und wurde gemaB den Kompatibilitdtsstandards von Google zertifiziert. Google ist nicht verantwortlich
flr den Betrieb dieses Produkts oder die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen. Chromebook und
das ,Works with Chromebook"-Symbol sind Marken von Google LLC.
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Zertifikate Berichte und Kompatibilitat

Anwendungen

e Versorgen Sie Ihre USB-C-Festplatte tber Ihren Laptop mit Strom

e Betrieben Sie Ihren USB-C-Laptop Uber ein Ladegerat oder eine Power-Bank
¢ Laden Sie Ihren USB-C-Laptop Uber eine Dockingstation auf

¢ Laden Sie Ihre mobilen USB-C-Gerate Uber ein Ladegerat auf

e Synchronisieren Sie Ihr mobiles USB-C-Gerdat mit einem Laptop

e Full-4K-60 Hz Videoausgabe und DisplayPort 1.2 mit DP-fahigen USB-C-Geraten

Merkmale

e USB-C auf USB-C Kabel fiir die Stromversorgung Ihrer USB Typ-C Gerate - Stellt bis zu 5 Ampere
Stromstarke zum schnellen Laden Ihrer mobilen Gerate oder fiir die Stromversorgung Ihres USB-C
Laptops bereit / Versorgen Sie Ihren USB-C Laptop mit einem USB Typ-C Wandstecker /
Autoladegerdt / Powerbank

¢ Laden Sie einen USB Typ-C Laptop aus einer Docking Station / Synchronisieren Sie USB-C
Mobilgerdte mit Ihrem USB-C Computer / Versorgen Sie Ihre USB-C Festplatte mit Strom aus einem
Laptop

e USB 3.0 USB-IF zertifiziert / 5 Gbit/s / Mit Thunderbolt 3 Port kompatibel / Garantierte
Verlasslichkeit mit einer Zweijahresgarantie

¢ 1,8 m USB-C Kabel / 1,8 m USB-C Ladekabel / 1,8 m USB-C Kabel / USB 3.1 Kabel (1. Generation)
¢ Dieses Produkt wurde getestet und als ,Works with Chromebook" zertifiziert, was bedeutet, dass die

Kompatibilitdtsstandards von Google erfullt werden und das Produkt nahtlos mit Threm Chromebook
kompatibel ist.

Hardware
Garantiebestimmungen 2 Years

Steckverbinderplatten  Nickel

Typ der PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelummantelung



Typ der

Kabelabschirmung
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Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Max.

Digitalauflésungen

Typ und Rate

4K bei 60 Hz

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Steckverbinder

Steckverbinder A

Steckverbinder B

USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps)

USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps)

Strom
Power Delivery 100W

Physische

Eigenschaften
Farbe Schwarz
Steckverbinderart Gerade
Drahtstarke 21 AWG
Kabellange 6.0 ft [1.8 m]
Produktlange 6.0 ft [1.8 m]
Produktbreite 0.5in [12 mm]
Produkthdhe 0.2 in [5 mm]
Produktgewicht 3.0 0z [85 ¢g]

Verpackungsinform

ationen

Package Length
Package Width
Package Height

Versandgewicht
(Verpackung)

8.9in [22.5 cm]

7.9in [20 cm]

0.4 in [10 mm]

3.30z[93 g]
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Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten USB-C-Kabel

* GroBe, Aussehen und Spezifikationen sind Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.



