Technische Kennwerte

Han 3 A Kunststoff Gehéause

Werkstoff Polycarbonat RAL 7032
Verriegelungselement Polyamid RAL 7032
Gehausedichtung NBR
Temperaturbereich -40°C ... +125°C

Brennbarkeit nach UL 94 Vo
Schutzart nach DIN 40 050
in verriegeltem Zustand IP 65"

Han Standard Gehéuse

Werkstoff Aluminium Druckguf3

Oberflache pulverbeschichtet RAL 7037 (grau)

Verriegelungslement V2A Stahl/verzinkter Stahl/
Han-Easy Lock®

Gehausedichtung NBR

Temperaturbereich -40°C ... +125°C

Schutzart nach DIN 40 050

in verriegeltem Zustand IP 65

IP 44 bei Han 3 A2

Han M Gehause flr erhéhte Umweltanforderungen

Werkstoff Aluminium DruckguBB
Oberflache

- Grundierung Chromatierung

- Deckschicht Pulverlack (schwarz)
Verriegelungslement V2A Stahl
Gehdausedichtung FPM
Temperaturbereich -40°C ... +125°C
Schutzart nach DIN 40 050

in verriegeltem Zustand IP 65

Han U Gehéause fiir eigensichere Anlagen
(DIN EN 50 020)

Zulassungen BVS, CERCHAR, SABS
Werkstoff Zink DruckguBB

Oberflache pulverbeschichtet RAL 5015 (blau)
Verriegelungselement verzinkter Stahl
Gehausedichtung NBR

Temperaturbereich -40°C ... +125°C

Schutzart nach DIN 40 050

in verriegeitem Zustand IP 442

Han HPR Geh&use fir erhdhte Druckdichtigkeit und
hohe Schirmdampfung

Werkstoff Aluminium Druckgu3
Oberflache
- Grundierung Chromatierung
- Deckschicht Pulverlack (schwarz)
Verriegelungselement
- Schraubverriegelung M6
- Material V2A Stahl
- Anzugsdrehmoment 4 Nm
- Bajonettverriegelung
- Material V2A Stahl
Gehausedichtung NBR
Han Temperaturbereich -40°C ... +125°C
Gehduse Schutzart nach DIN 40 050
in verriegeltem Zustand IP 68

Han EMV Gehéuse flr hohe Schirmd@mpfung

Werkstoff Aluminium Druckguf3
Oberflache elektrisch leitfahig
Verriegelungselement V2A Stahl bzw. verzinkter Stahl
Gehd&usedichtung NBR
Temperaturbereich -40°C ... +125°C

30  Schutzart nach DIN 40 050

. in verriegeltem Zustand IP 65
02 IP 44 bei Han 3 A EMV?2

) ohne Facherscheibe
2) Bei Verwendung der Dichtschraube 09 20 000 9918 wird IP 65 erreicht



Standard-Gehause mit 1 Bugel am Gehauseunterteil

Bezeichnung

Thllengehduse
seitlicher Kabelausgang

Tillengehause
gerader Kabelausgang

Gehéauseoberteil

Abdeckkappen

fur Gehause-
oberteile

- Anbaugehéduse

Gehauseunterteil

Abdeckkappen

fir Gehause-
unterteile

) f(ir Buchseneinsatz

1 Kabel-
ausgang

2 Kabel-
ausgange

Bestell-Nummer

Niedrige Bauform

09 20 016 1541

09 20 016 1441

09 20 016 5423

09 20 016 0301

RS 114-8096

mit
Kunststoffkappe
09 20 016 03211

09 20 016 0251
09 20 016 0252

mit
Kunststoffkappe

09 20 016 02211
09 20 016 02221

09 20 016 0291
mit
Kunststoffkappe
09 20 016 02961

09 20 016 5425

Hohe Bauform

09 20 016 0540
09 20 016 0541

RS 181-0690

09 20 016 0440
09 20 016 0441
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