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Parte enchufable - HCC 4-M - 1600014
Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del
usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(http://phoenixcontact.es/download)

Parte enchufable, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12,
Anchura: 92 mm, Altura: 18 mm, Color: gris, Tipo de montaje: Atornillado directo

Propiedades del artículo

 Compensador de tracción sólido entre la parte macho y la parte hembra

 Con protección contra contactos casuales, también en est. desenchuf.

 

  
Datos mercantiles
Unidad de embalaje 50 pcs

EAN

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 37.36 g

Número de tarifa arancelaria 85366990

País de origen Alemania

Datos técnicos

Generalidades
Número de pisos 1

Número de conexiones 10

Color gris

Aislamiento PA

Clase de combustibilidad según UL 94 V2

Corriente de carga máxima 25 A (con una sección de conductor de 4 mm²)

Tensión transitoria de dimensionamiento 6 kV

Grado de polución 3

Categoría de sobretensiones III

Grupo material aislante I

Conexión según norma IEC 61984

Corriente de carga máxima 25 A (con una sección de conductor de 4 mm²)
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Parte enchufable - HCC 4-M - 1600014
Datos técnicos

Generalidades
Corriente nominal IN 25 A

Tensión nominal UN 500 V

Corriente de carga máxima 25 A (con una sección de conductor de 4 mm²)

Pared lateral abierta nein

Dimensiones
Anchura 92 mm

Longitud 34,2 mm

Altura 18 mm

Distancia entre taladros 83,00 mm

Datos de conexión
Conexión según norma IEC 61984

Tipo de conexión Conexión por tornillo

Sección de conductor rígido mín. 0,2 mm²

Sección de conductor rígido máx. 4 mm²

Sección de conductor AWG mín. 24

Sección de conductor AWG máx. 12

Sección de conductor flexible mín. 0,2 mm²

Sección de conductor flexible máx. 4 mm²

Sección del conductor flexible AWG mín. 24

Sección del conductor flexible AWG máx. 12

Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico mín. 0,25 mm²

Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico
máx. 4 mm²

Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico
mín. 0,25 mm²

Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico
máx. 4 mm²

2 conductores con la misma sección, rígidos mín. 0,2 mm²

2 conductores con la misma sección, rígidos máx. 2,5 mm²

2 conductores con la misma sección, flexibles mín. 0,2 mm²

2 conductores con la misma sección, flexibles máx. 2,5 mm²

2 conductores con la misma sección, flexibles con TWIN-AEH, con
manguito de plástico mín. 0,5 mm²

2 conductores con la misma sección, flexibles con TWIN-AEH con
manguito de plástico máx. 2,5 mm²

2 conductores con la misma sección, flexibles con AEH, sin manguito de
plástico mín. 0,25 mm²

2 conductores con la misma sección, flexibles con AEH sin manguito de
plástico máx. 1,5 mm²

Longitud a desaislar 7 mm

Calibre macho A4

Rosca de tornillo M3
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Parte enchufable - HCC 4-M - 1600014
Datos técnicos

Datos de conexión
Par de apriete mín. 0,5 Nm

Par de apriete máx. 0,6 Nm

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141131

eCl@ss 4.1 27141131

eCl@ss 5.0 27141131

eCl@ss 5.1 27141131

eCl@ss 6.0 27141120

eCl@ss 7.0 27141120

eCl@ss 8.0 27440309

ETIM

ETIM 2.0 EC000897

ETIM 3.0 EC000897

ETIM 4.0 EC002638

ETIM 5.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811

UNSPSC 7.0901 39121410

UNSPSC 11 39121410

UNSPSC 12.01 39121410

UNSPSC 13.2 39121410

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

CSA / UL Recognized / LR / GL / DNV / EAC / EAC

Homologaciones Ex

Homologaciones solicitadas

Detalles de homologaciones
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Parte enchufable - HCC 4-M - 1600014
Homologaciones

CSA 

   

mm²/AWG/kcmil 28-10

Corriente nominal IN 20 A

Tensión nominal UN 300 V

UL Recognized 

    B C

mm²/AWG/kcmil 30-10 30-10 30-10

Corriente nominal IN 20 A 20 A 20 A

Tensión nominal UN 300 V 250 V 300 V

LR 

   

mm²/AWG/kcmil 4

Corriente nominal IN 25 A

Tensión nominal UN 500 V

GL 

   

mm²/AWG/kcmil 4

Corriente nominal IN 25 A

Tensión nominal UN 500 V

DNV 

EAC 

EAC 

Accesorios

Accesorios

Compens. tracción
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Parte enchufable - HCC 4-M - 1600014
Accesorios

Compensador de tracción - HCC 4-SR - 3100224

Compensador de tracción, Color: gris
 
 

Elemento de codificación

Perfil codificador - CP-HCC 4 - 1600027

Perfil codificador, Número de polos: 1, Color: rojo
 
 

Herramientas para atornillar

Destornillador - SZS 0,6X3,5 - 1205053

Herramienta para accionar bornes ST, aislada, también apta como destornillador plano, tamaño: 0,6 x 3,5 x 100 mm,
empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

 
 

Otros artículos

Inserto de hembras - HCC 4-F - 1600001

Inserto de hembras, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Anchura: 92
mm, Altura: 18 mm, Color: gris, Tipo de montaje: Montaje atornillado

 
 

Dibujos
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Parte enchufable - HCC 4-M - 1600014

Esquema de dimensiones
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Parte enchufable - HCC 4-M - 1600014

Diagrama

Diagrama

Esquema de dimensiones
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