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Dosiernadeln

Dosiersysteme

(VPE 50)

Gauge |Weiche Borsten

. ﬂ;\
Edelstahl-Kanule und Polypropylen- \ Diese Dosierpinsel mit Doppelhe-
t__’ Koérper mit Doppelhelix-Gewinde ﬁ?\ lixgewinde eignen sich fur flachiges
= Gratfreie und elektrolytisch polierte \ A Auftragen von z.B. Klebern und
Kanulen garantieren konstanten Mate- WA N Fetten. Die weichen Borsten bestehen
. rialfluss V. aus RoBhaar, die harten aus Nylon.
= Silikon- und chloridfrei ‘ Silikon- und chloridfrei

(VPE12)

\ Harte Borsten

Gauge | (6,35 mm) | (12,7 mm) | (25,4 mm) | (38,1 mm) 16 916BT-SOFT 916BT-STIFF
14 914050-TE 914100-TE 914150-TE 18 918BT-SOFT 918BT-STIFF
15 915050-TE | 915100-TE 915150-TE 22 922BT-SOFT 922BT-STIFF
18 918025-TE | 918050-TE 918100-TE 918150-TE
20 920025-TE 1 920050-TE | 920100-TE 920150-TE
21 921025-TE 921050-TE 921100-TE 921150-TE
22 922025-TE  922050-TE 922100-TE 922150-TE
23 923025-TE 923050-TE 923100-TE 923150-TE Flexible Dosiernadeln eignen sich
25 925025-TE  925050-TE besonders fur schwer zugangliche
27 927025-TE | 927050-TE Bereiche
30 | 930025-TE  930050-TE Lange 38 mm. Sie sind individuell
32 932025-TE kdrzbar
34 934025-TE |deal fur Cyanacrylat-Anwendungen (CA)
Besteht vollstdndig aus Polypropylen
(VPE 50)
g Gauge |Farbe | TS-P Nadel
— Prazise im Winkel von 45° oder 90° 15 grad LSS0 TS
gebogen 16 braun 916150-PTS
. .. . . 18 pink 918150-PTS
s g Ideaﬂ\ fulr‘ drwwe Dgaer‘ugg von schwer 20 gelb 920150-PTS
= zuganglichen Bereichen 22 | schwarz 922150-PTS
-—) (VPE 50) 25 rot 925150-PTS
Lange 12,7 mm 38,1 mm ) . .
£ S ( o) ( o ) Die konische Form verhindert das
Gauge |90 ‘45 45 Verstopfen und verbessert den Fluss
14 914050-90BTE | 914050-45BTE | 914150-45BTE hochviskoser Medien. Lange 31,7 mm
15 915050-90BTE | 915050-45BTE L J Die Standard-Dosiernadeln bestehen
18 918050-90BTE 918050-45BTE | 918150-45BTE [ i aus Polyethylen mit UV-blockierenden
20 920050-90BTE  920050-45BTE L Additiven
21 921050-90BTE 921050-45BTE | 921150-45BTE >y Starre Nadeln in undurchsichtiger
22 922050-90BTE | 922050-45BTE ) Farbe bieten vollstandigen Schutz
23 923050-90BTE | 923050-45BTE : vor vorzeitiger Aushartung durch
25 925050-90BTE | 925050-45BTE UV/sichtbares Licht
27 927050-90BTE | 927050-45BTE (VPE 50)
30 930050-90BTE | 930050-45BTE
Gauge | Farbe |Standard |starr, UV-Sicher
14 oliv 914125-DHUV 914125-RIGID
Farbcode und Gauge der geraden/gebogenen TE-Nadeln 16 grad 916125-DHUV 916125-RIGID
i oi 18 grun 918125-DHUV 918125-RIGID
Gauge Farbe in'?:ceh“ in"::;n 20  pink 920125-DHUV 920125-RIGID
14 oliv 0063 1600 22 blau 922125-DHUV 922125-RIGID
15 b teinf arb 0’054 W1371 25 rot 925125-DHUV 925125-RIGID
ernsteintarben ’ ’ 27 farblos | 927125-DHUV 927125-RIGID
18 griin 0,033 0,838
20 pink 0,024 0,610
21 lila 0,020 0,508
22 [NBEENN 006 0.406
23 Orange 0,013 0,330 Der Kit beinhaltet eine Auswahl der
25 _ 0010 0254 gangigsten Edelstahl-Dosiernadeln in
: : gerader und gebogener Ausfuhrung
27 farblos 0,008 0,203 und konischen DHUV-Nadeln. Je
30 lavendelfa rbig 0,006 0,152 Sorte 5 Stulick.
32 gelb 0,004 0,102
34 hellgriin 0,0037 0,095 900-NK Dosiernadel-Kit
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