
Produktdatenblatt
Technische Daten

TM5PCRS4
Serielle Schnittstelle Modbus/ASCII, PCI-
Kommunikationsmodul, RS232/RS485

Verfügbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale
Produktserie Modicon TM5
Produkt oder Komponententyp Serielles ASCII-Kommunikationsmodul
Physikalische Schnittstelle RS485

Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Modicon LMC058

Modicon M258
Produktkompatibilität Motion controller

Logik-Controller
Integrierte Schnittstellen 1 isolierte serielle Schnittstelle, weiblich SUB-D 9 Modbus ASCII (RS485), 115.2 kbit/s max
Verlustleistung in W <= 0.4 W
Beschriftung CE
Produktgewicht 0,05 kg

Montage
Normen CSA C22.2 No 142

IEC 61131-2
UL 508
CSA C22.2 Nr. 213

Produktzertifizierungen CSA
C-Tick
cULus
GOST-R

Umgebungstemperatur bei Betrieb 0-55 °C ohne Lastminderungs-Faktor waagerechter Einbau
0-60 °C mit Lastminderungs-Faktor waagerechter Einbau
0-50 °C senkrechter Einbau

Umgebungstemperatur bei Lagerung -25 -70 °C
Relative Feuchtigkeit 5-95 % ohne Kondensation
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 61131-2
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Verschmutzungsgrad 2 entspricht IEC 60664
Aufstellungshöhe 0-2000 m
Aufbewahrungshöhe 0-3000 m
Vibrationsfestigkeit 1 gn 8,4-150 Hz Hutschiene

3.5 mm 5-8,4 Hz Hutschiene
Stoßfestigkeit 15 gn für 11 ms
Widerstandsfähigkeit gegen
elektrostatische Entladung

4 kV bei Kontakt entspricht EN/IEC 61000-4-2
8 kV in der Luft entspricht EN/IEC 61000-4-2

Widerstandsfähigkeit gegen
elektromagnetische Felder

1 V/m 2-2,7 GHz gemäß EN/IEC 61000-4-3
10 V/m 80 MHz...2 GHz gemäß EN/IEC 61000-4-3

Widerstandsfähigkeit gegen kurze
Störsignale

1 kV E/A entspricht EN/IEC 61000-4-4
1 kV abgeschirmtes Kabel gemäß EN/IEC 61000-4-4
2 kV Energieversorgungsleitungen gemäß EN/IEC 61000-4-4

Stoßspannungsfestigkeit 0,5 kV Differentialbetrieb gemäß EN/IEC 61000-4-5
1 kV Gleichtakt gemäß EN/IEC 61000-4-5

Elektromagnetische Verträglichkeit EN/IEC 61000-4-6
Strahl-/Leitungsgeb. Störung CISPR11

Nachhaltigkeit
Grad der Umweltverträglichkeit Green-Premium-Produkt
ROHS Konform

Schneider-Electric-Konformitätserklärung

REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Umgebungsbedingungen Produkt Verfügbar

Produktumweltprofil

Entsorgungshinweise Verfügbar

Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung
Periode 18 Monate
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=61699401&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=61699401&lang=de-de
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP1511025EN
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI1511026EN

