
Agilent E36xx 系列

可编程直流电源

技术资料

单路和三路输出

输出功率为 80W - 200W

双输出量程（除 E3631A）

低噪声，高调整率

高精度，高分辨率

远地敏感（除 E3631A）

前后面板输出端子

（仅 E3633/34A）

GPIB 和 RS-232 为标准配置

纯净而稳定的电源，售价低、

可编程

符合您需要，您也能买得起的可

编程电源

Agilent E363xA 系列可编程直

流电源以较低的售价提供系统电源

的性能。所有各型号均提供纯净的

电源，可信任的调整率，快瞬态响

应，以及内置GPIB 和 RS-232 接口。

E363xA系列能满足有严格要求应用

的需要，如研发设计验证、生产测试

和质量检验，并有Agilent素具的质

量和可靠性。

您可信赖的优异性能

它有 0.01% 的负载和电源调整

率，即使在电源和负载变动时也能

保持稳定的输出。并且还规定了很

低的常模电压 / 电流噪声和共模电

流噪声。低常模噪声指标保证了为

精密电路应用提供纯净电源，低共

模电流提供了与电源线电流注入的

隔离。

远地接口

如果您的 PC 机上有 IEEE-488

卡或 RS-232 接口，就能使用这些电

源远地工作。各型号均有作为标准

配置的 GPIB 和 RS-232。所有编程

都可使用SCPI（可编程仪器的标准

命令）。用户手册为编程新手提供详

细说明。

前面板操作

旋钮和自引导键盘使您能按需

要的分辨率设置输出，并能快速、

容易和精确地调整。内部非易失存

储器可保存和调用 3 个完整的电源

设置。输出 ON/OFF 键把输出设置

为零。

E3631A 三路输出电源

这种著名的80W三路输出电源

提供三组独立的 0 至 +6V/5A 和 0

至± 25V/1A 输出。6V 输出在电气

上与± 25V 电源隔离，以最小化被

测电路间的干扰。可把± 25V 输出

设置为相互跟踪。

E3632A/33A/34A 单路双量程

电源

这些单路输出电源提供从双输

出量程选择的灵活性。输出负载得

到过压和过流保护，您能从前面板

和远地接口容易地监视和调节。远

地敏感用以消除由负载线压降所造

成的误差。E3633A/34A提供前后面

板输出端子。
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Agilent E3631A/32A/33A/34A 可编程直流电源的技术指标

型号 E3631A E3632A E3633A E3634A

1 2 3

直流输出 0 至＋ 6V 0 至 +25V 0 至 -25V 0-15V/7A 或 0-8V/20A 或 0-25V/7A 或

额定值 (00C-400C) 0 至 5A 0 至 1A 0 至 1A 0-30V/4A 0-20V/10A 0-50V/4A

负载调整率 1 < 0.01%+2mV

± (%输出＋偏置) < 0.01%+250uA

电源调整率 < 0.01%+2mV

± (%输出＋偏置) < 0.01%+250uA

纹波和噪声（20Hz - 20MHz）

常模电压 <350uVrms/2mVpp <350uVrms/3mVpp <500uVrms/3mVpp

常模电流 <2mArms <500uArms <2mArms

共模电流 <1.5uArms

年精度 （@250C±50C），±（% 读数＋偏置）

编程

电压 0.1%+5mV 0.05%+20mV 0.05%+10mV

电流 0.2%+10mA 0.15%+4mA 0.2%+10mA

读回

电压 0.1%+5mV 0.05%+10mV 0.05%+5mV

电流 0.2%+10mA 0.15%+4mA 0.15%+5mA

分辨率

编程 0.5mV/0.5mA 1.5mV/0.1mA 1mV/0.5mA 1mV/1mA 3mV/0.5mA

读回 0.5mV/0.5mA 1.5mV/0.1mA 0.5mV/0.1mA 0.5mV/1mA 1.5mV/0.5mA

电表 1mV/1mA 10mV/1mA 1mV/1mA 1mV/1mA(<10A), 10mA(≥ 10A)

瞬态响应 在输出电流从满度变化到半满度，或从半满度变化到满度时，输出恢复到 15mV 内的时间小于 50us

命令处理时间 2 < 100ms

OVP/OCP

精度， N/A 0.5%+0.5V / 0.5%+0.5A

± (%输出＋偏置)

激活时间 N/A 1.5ms, OVP≥ 3V, <10ms, OVP < 3V和 OCP

温度系数 ±（%读数＋偏置）/℃

电压 0.01%+2mV 0.01%+3mV

电流 0.02%+3mA 0.02%+0.5mA 0.02%+3mA

稳定度 恒定输出和温度±（% 输出＋偏置），8小时

电压 0.03%+1mV 0.02%+2mV 0.02%+1mV

电流 0.1%+3mA 0.05%+1mA 0.1%+1mA

远地敏感 各负载线最大压降 1V 0.7V

电压编程速度 总变化 1% 内

向上 满载 11ms 50ms 50ms 95ms 80ms

空载 10ms 45ms 20ms 45ms 100ms

向下 满载 13ms 20ms 45ms 30ms 30ms

空载 200ms 400ms 400ms 450ms 450ms

电网输入                    100Vac± 10%（选件 0E9）/115Vac ± 10%（标准）/230Vac ± 10%（选件 0E3）

（47Hz - 63Hz）

尺寸/净重 213mm W× 133mm H × 348mm D / 8.2kg 213mm W× 133mm H × 348mm D / 9.5kg

保修期 1年

产品遵从规范 经 CSA 22.2 No.231（E3631A）和 1010.1（E3632A/33A/34A）认证;  符合 IEC 1010-1; 有 CE 标志；

遵从 CISPR-11Group1, Class A

1 E3632A/33A/34A 用敏感端连接。

2 接到命令后输出变化的最大时间。
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订货信息

E3630 系列电源

E3631A 80 W 三路输出电源

E3632A 120 W 单路输出电源

E3633A/34A 200 W单路输出电源

电源选件

选件 0E3 230 Vac ± 10%

选件 0EM 115 Vac ± 10%

选件 0E9 100 Vac ± 10%

其它选件

选件 0L2 另增全套手册

选件 1CM 上架安装套件 *

上架安装套件 *

E3631A/32A/33A/34A

并排安装两台仪器

互锁套件 (P/N 5061-9694)

镶条套件 (P/N 5063-9214)

在滑道支撑架上安装两台仪器

支撑架 (P/N 5063-9256)

滑道套件 (P/N 1494-0015)，

支撑架需要

* 使用 1CM 或互锁 / 镶条套件上架需要Agilent 或

客户提供的支撑轨。Agilent 支撑轨 - E3663AC

www.agilent.com/find/emailupdates
得到您所选择的产品和应用的最新信息。

欢迎订阅免费的


