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Håndværktøj til kabelbindere

Montageværktøj

Yderligere produkter og information på www.HellermannTyton.dk/a314
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Manuelt montageværktøj for rustfri stål 
 kabelbindere i MBT- og MAT serien 
•	  MK9SST for kabelbindere op til 13,0 mm bredde

MK9SST.

•	 Glasfiberforstærket håndtag
•	 Ergonomisk design
•	 Konstant træk og automatisk afklipning af metalbindere i serierne 

MBT/MAT
•	 Ensartet justerbar trækstyrke kombineret med hurtig justering  
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TYPE
Binderbredde 

max. (G)
Bindertykkelse 

max. Vægt (kg) EAN Bestillingsnr.

MK9SST MK9SST 13,0 0,3 0,6 kg 4031026103747 110-95000

Replacement Blade Ekstra knive - - 0,01 kg 4031026103754 110-95011

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Pneumatisk montageværktøj 
•	  MK9PSST for rustfri stål bindere op til 16,0 mm bredde

MK9PSST.

TYPE
Binderbredde 

max. (G)
Bindertykkelse 

max. Vægt EAN Bestillingsnr.

MK9PSST MK9PSST 16,0 0,7 0,91 kg 4031026332437 110-95350

Replacement Blade Ekstra knive - - - 4031026476971 110-95307

Lock cap tensioning knob Dæksel til momentknap - - 0,011 kg 4031026218533 110-07200

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Lufttilførsel Ingen olie / olieret

Lufttryk (min.) 3 Bar

Lufttryk (max.) 6 Bar

Indvendig diameter rør 4,0 mm

Dimension L x H x B Ca. 280 x 200 x 55 mm

Egenskaber og fordele

•	 Unikt niveau af gentagelse og præcision
•	 Høj montagehastighed og minimal vedligeholdelse
•	 Hurtigere stempelbevægelse
•	 Kortere procestid
•	 Ergonomisk design
•	 Automatisk udskydning af afklippede ender
•	 Perfekt udviklet til montage af MBT rustfri stål bindere op til  

16,0 mm brede
•	 Arbejder ved trykluft mellem 3 og 6 bar

Egenskaber og fordele




