HI 180

Ajoutez de la couleur dans votre labo !

La nouvelle gamme des agitateurs Hanna HI 180 a
été spécialement développée pour les applications
de routine en laboratoire. HI 180 est un agitateur
magnétique de forme ronde, compact et léger. Peu
emcombrant, il libérera de la place sur les paillasses
de laboratoire. |l se décline en neuf couleurs différentes.
Il sera alors facile d'identifier plusieurs échantilions
en cours d'agitation. Son corps en plastique ABS
robuste résiste en cas de projections accidentelles
de produits chimiques. L'agitateur magnétique HI 180
est doté en plus d'un controle permanent de la vitesse
d'agitation. Grace au tachymétre opto-coupleur et au
FVC (convertisseur fréquence tension), la vitesse du
moteur ne dépasse jamais la vitesse d'agitation

maximale. Ainsi si l'on retire subitement la charge du
plateau, le moteur n'accélérera pas. Cette fonction
Speedsafe optimise considérablement la durée
d'utilisation de I'agitateur.

* 9 couleurs au choix:

. HI 180 A Jaune clair
. HI 180 B Vert clair

. HI180 C Bleu clair

. HI 180 D Jaune

. HI180 E Vert

. HI 180 F Bleu marine
. HI1 180 G Rouge

. HI 180 H Gris

. HI 180 | Ivoire

* Design Original

Légers, compacts, peu encom-
brants et facilement identifiables,

* Robustesse

Le corps en plastique ABS résiste
bien aux agressions chimiques

» Sécurité d'utilisation
L'agitateur est doté d'une fonction
de contréle permanent de la

les agitateurs trouveront une place et offre une meilleure résistance vitesse.
privilégiée sur les paillasses de la- mécanique que les agitateurs
boratoire. avec des éléments en verre.
HI 180
VOLUME D'AGITATION MAX. 1 litre
VITESSE MIN. 100 t/min
MAX. 800 a 1000 t/min
ALIMENTATION HI180/D 220/240V, 50/60 Hz
CATEGORIE classe Il
MATERIAU plastique ABS
ENVIRONNEMENT 0 a 50°C; RH 95%
DIMENSIONS dia. 137 mm x 51 mm (h)
POIDS 640 g

Chaque agitateur est livré avec un barreau aimanté de 25 mm de long de 7mm de diamétre recouvert de Téflon® et un mode d'emploi.

HI 180 est disponible en 9 couleurs différentes:

HI 180 A/D Jaune clair 220/240V ...........ccceeceeemeecennnnn.
HI 180 B/D Vert clair 220/240V ...........cccoceeeeiveeennne
HI 180 C/D Bleu clair 220/240V ...........ccccoeevevveceecennns
HI 180 D/D Jaune 220/240V
HI 180 E/D Vert 220/240V ...........ccooomiiiririenceceneinee
HI 180 F/D Bleu marine 220/240V ............cccoeevennnnna.
Hi 180 G/D Rouge 220/240V
HI 180 H/D Gris 220/240V .....
HI 180 /D Ivoire 220/240V ..........cccocviivneeniaiacacaens

HI 731319 Barreaux aimantés (10 pcs).............. HI 740206/H  Etiquettes florales (3 pcs), Protéa....
HI 740206/A  Etiquettes fiorales (3 pcs), Clivia....... : Hi 740206/1 Etiquettes fiorales (3 pcs), Rose rouge
HI 740206/B  Etiquettes florales (3 pcs), Marguerite HI 740206/J  Etiquettes florales (3 pcs), Rose jaune .
HI 740206/C Etiquettes florales (3 pcs), Gerbera .1
HI 740206/D Etiquettes florales (3 pcs), Hibiscus . S d
HI 740206/E  Etiquettes florales (3 pcs), Jonquille . p e e S a e
HI 740206/F Etiquettes florales (3 pcs), Coccinelle .
H1740206/G Etiquettes florales (3 pcs), Petunia ...
Teflon®estune marque déposée de "du Pont de Nemours & Co "
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