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Hoja técnica 
Ventana de inspección RS Pro de 127 x 47 x 93,5 mm 
para usar con 46277-3, DIN 43880 
Código RS: 297-1235 

 
 

 
 

Detalles del producto 
La ventana de inspección RS Pro es de color gris, está fabricada de policarbonato con medidas de 127 x 24 x 93,5 
mm y tiene un índice de protección IP67. Es adecuado para usar con 46277-3, DIN 43880. 

 
Características y ventajas 
• Índice de protección IP67 
• Ventanas de inspección de policarbonato en gris humo para 2, 6, 8 y 12 módulos 
• Panel de protección de dedos desconectable, adecuado para cajas DIN 43880/46277-3 
• Las ventanas están cargadas mediante resorte y pueden asegurarse con tornillos de palometa 
• Rango de temperaturas de -25 a +80 °C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los productos con aprobación profesional RS ofrecen piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama ha 
sido probada por ingenieros, lo que proporciona una calidad comparable a la de las principales marcas sin necesidad de pagar un alto precio. 
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Características: 
Color Gris 
Dimensiones 127 x 47 x 93,5 mm 
Para usar con DIN 43880, DIN 46277-3 
Altura 93,5 mm 
Longitud 127 mm 
Material PC 
Tipo Ventana de inspección 
Anchura 47 mm 
Índice de protección IP67, IP44 
Temperatura nominal -25 a +80°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los productos con aprobación profesional RS ofrecen piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama ha 
sido probada por ingenieros, lo que proporciona una calidad comparable a la de las principales marcas sin necesidad de pagar un alto precio. 
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