Drossel-Rlckschlagventil
GR-QS-8

Teilenummer: 193970

Einstellbare Durchflussmenge in einer Durchflussrichtung.

Datenblatt

Merkmal

Wert
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Ventilfunktion

Drossel-Riickschlagfunktion

Pneumatischer Anschluss 1

QS-8

Pneumatischer Anschluss 2 QsS-8
Einstellelement Réandelschraube
Befestigungsart wahlweise:

Fronttafeleinbau
mit Durchgangsbohrung

mit Zubehor
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung 265 I/min
Normalnenndurchfluss in Rickschlagrichtung 500 I/min
Betriebsdruck 0,2 ... 10 bar
Umgebungstemperatur -10...60 °C
Werkstoff Gehduse PA-verstarkt
Einbaulage beliebig

Betriebsmedium

Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium

Gedlter Betrieb mdglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Mediumstemperatur -10...60 °C
Produktgewicht 23 g
Werkstoffhinweis RoHS konform
Werkstoff Dichtungen NBR

Werkstoff Losering POM

Werkstoff Regulierschraube hochlegierter Stahl
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