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Zdroj nepreruseného napajeni - STEP-UPS/24DC/24DC/3 - 2868703

Upozoriiujeme, Ze zde uvedené tidaje pochazeji z online katalogu. UpIné informace a tdaje naleznete v uZivatelské dokumentaci. Plati véeobecné
podminky pouziti pro stahovani z internetu.

(http://phoenixcontact.de/download)
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Zdroj nepreruseného napajeni s integrovanym bateriovym modulem. Bateriovy modul STEP-BAT/LIPO/18.5
DC/1.4 AH Ize doobjednat samostatné.

Popis vyrobku

Moduly zdrojl nepreruseného napajeni s integrovanym akumulatorem energie jsou obzvlasté prostorové usporné: modul zdroje nepreruseného
napajeni a akumulator energie jsou spojeny v jednom pfistroji. Pouze je nutné predradit napajeci zdro;j.

Va$e vyhody

[ UPS s integrovanym akumulatorem energie na bazi LiPo

Obchodni data
Ks/bal. 1ks
LN )
47046356"519939
GTIN 4046356519939
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,450 kg
Cislo celni sazby 85044030
Zemé puvodu Polsko
Technické udaje
Rozméry
Sitka 108 mm
Vyska 90 mm
Hloubka 61 mm
Okolni podminky
Druh ochrany IP20
Teplota prostredi (provoz) 0°C..40°C
Teplota prostredi (skladovani/pfeprava) -20°C...45°C
Max. pfip. vzdu$na vihkost (provoz) < 95 % (pfi 25 °C, bez kondenzace)
Trida klimatu 3K3 (dle EN 60721)
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Technické udaje

Okolni podminky

| Stupen znedisténi 2
Vstupni data
Vstupni napéti 24V DC
Jmenovité vstupni napéti 24V DC

Rozsah vstupniho napéti

225VDC..29,5VDC

PFikon (nakladani)

< 0,5 A (Proces nabijeni (ICharge = max, I0ut = 0))

PFikon (max.) 4,7 A

PFikon (chod naprazdno) <30 mA
Prah zapnuti pevny <225V
Prah zapnuti proménny 1V/i1s

Vstupni zabezpedeni, zabudovano

7 A (pomala reakce, interni)

Vystupni data (sitovy provoz 24 VV DC)

Jmenovité vystupni napéti

24V DC

Rozsah vystupniho napéti (v zavislosti na vstupnim napéti)

225V DC...29,5VDC (Uoy=U;,-0,3VDC)

Jmenovity vystupni proud (ly)

3A(0°C ... 40 °C)

Vystupni data (bateriovy provoz 24 V DC)

Jmenovité vystupni napéti

24V DC

Rozsah vystupniho napéti (v zavislosti na vstupnim napéti)

23V DC ... 26,5V DC (Uoy = Upn )

Jmenovity vystupni proud (ly)

3A(0°C ... 40 °C)

Vystupni data obecné

Stupen ucinnosti

> 98 % (Sitovy provoz u nabitého akumulatoru energie)

VSeobecné
Technologie 1Q ne
Cista hmotnost 0,45 kg

Pamétové médium

Lithium Polymer

TFida ochrany

MTBF (IEC 61709, SN 29500)

> 1401000 h (40 °C)

Montazni poloha

vodorovna nosna lista NS 35, EN 60715

Pokyn pro montaz

pripojitelny: horizontalné 0 mm, vertikalné 50 mm

Data pfipojeni vstup

Typ pfipojeni

Sroubové pripojeni

Min. prurez vodice, tuhy 0,2 mm?
Max. prlifez vodice, tuhy 2,5 mm?
Min. prafez vodice, ohebny 0,2 mm?
Max. prifez vodice, ohebny 2,5 mm?
Prirez vedeni AWG min. 24

Prarez vedeni AWG max. 12

Délka odstranéni izolace 6,5 mm
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Technické udaje

Data pfipojeni vstup

| Zavit Sroubu

M3

Data pfipojeni vystup

Typ pfipojeni

Sroubové piipojeni

Min. prdfez vodice, tuhy 0,2 mm?
Max. priifez vodice, tuhy 2,5 mm?
Min. prafez vodice, ohebny 0,2 mm?
Max. priifez vodice, ohebny 2,5 mm?
Prarez vedeni AWG min. 24
Prafez vedeni AWG max. 12
Délka odstranéni izolace 6,5 mm
Zavit Sroubu M3
Data pfipojeni signalizace
Min. prufez vodice, tuhy 0,2 mm?
Max. priifez vodice, tuhy 2,5 mm?
Min. prarez vodice, ohebny 0,2 mm?
Max. priifez vodice, ohebny 2,5 mm?
Prirez vedeni AWG min. 24
Prafez vedeni AWG max. 12
Délka odstranéni izolace 6,5 mm
Zavit Sroubu M3

Postup nabijeni

Kontrola kvality baterie

ano, pii kazdém nabijeni a cyklicky jednou za mésic

Ochrana proti hlubokému vybiti

<15V DC

Normy a uréovani

Elektromagneticka slucitelnost

Shoda se smérnici o elektromagnetické kompatibilité 2014/30/EU

Odolnost proti ruseni

EN 61000-6-2

PFipojka podle normy

CUL

Normy/predpisy

EN 61000-4-2

Kontaktni vyboje

4 kV (Kontrolni stupen presnosti 2)

Normy/predpisy

EN 61000-4-3

Frekvencéni rozsah

80 MHz ... 1 GHz

Sila testovaciho pole

10 V/m (Kontrolni stuperi pfesnosti 3)

Frekvenéni rozsah

1,4GHz ...2 GHz

Sila testovaciho pole

3 V/m (Kontrolni stupen pfesnosti 2)

Normy/predpisy EN 61000-4-4

Poznamka kritérium B

Normy/predpisy EN 61000-6-3
EN 61000-4-6

Frekvenéni rozsah

0,15 MHz ... 80 MHz
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Technické udaje

Normy a uréovani

Napéti

10 V (Kontrolni stupen pfesnosti 3)

Norma - Elektricka bezpe¢nost

EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Norma - vybaveni silnoproudych zafizeni elektronickymi provoznimi
prostfedky

EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Schvaleni UL UL uvedeno UL 508
Osvédceni UL/C-UL: UL 60950-1
Sok 18 ms, 30g, na prostorovy smér (podle IEC 60068-2-27)

Vibrace (provozni)

< 15 Hz, amplituda +2,5 mm (podle IEC 60068-2-6)

15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min.

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Casové obdobi pro pouZiti k zamyslenému &elu (EFUP): 25 let;
Informace o nebezpecénych latkach najdete v prohlaseni vyrobce v ¢asti
.Ke stazeni*
Vykresy
Blokové schéma
.
O+ Output
—[g_ DC 24v
F==——0 :Iarm
:|—| L — — O Bat.- Mode
| L———0 Bat.-Charge
—:—o GND
R1
l——l lemote
R2 ;
Klasifikace
eCl@ss
eCl@ss 4.0 27040603
eCl@ss 4.1 27040603
eCl@ss 5.0 27040603
eCl@ss 5.1 27040600
eCl@ss 6.0 27040600
eCl@ss 7.0 27040603
eCl@ss 8.0 27040603
eCl@ss 9.0 27040705
ETIM
ETIM 4.0 EC000382
ETIM 5.0 EC000382
ETIM 6.0 EC000382
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Klasifikace

UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211510
UNSPSC 7.0901 39121011
UNSPSC 11 39121011
UNSPSC 12.01 39121011
UNSPSC 13.2 39121011

Aprobace

Aprobace

Aprobace

UL Listed / UL Recognized / cUL Recognized / IECEE CB Scheme / cUL Listed / EAC / EAC / cULus Recognized / cULus Listed

Aprobace Ex

Podrobnosti schvaleni

UL Listed http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 123528
LISTED

UL Recognized “ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 214596

cUL Recognized “ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 214596

C
IECEE CB Scheme C B http://www.iecee.org/ DK-28030
scheme

cUL Listed c@ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 123528
LISTED

EAC [ H [ EAC-Zulassung
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Aprobace

RU C-
EAC [H[ DE.A*30.B.01082

cULus Recognized “
H us

cULus Listed c us
LISTED

PrisluSenstvi

PrisluSenstvi

Bateriova jednotka

Baterie - STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH - 2320364

Nahradni bateriovy modul, Lithium Polymer, 18,5V DC, 1,4 Ah

Elektrické napajeni

Zdroj napajeni - STEP-PS/ 1AC/24DC/4.2 - 2868664

Primarné taktovany méni¢ STEP POWER pro montaz na nosnou listu, vstup: 1fazovy, vystup: 24 V DC /4,2 A
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