3. PETITES CHARNIERES

ET FABRICATION

DE PIECES SPECIALES SMALL HINGES

SUR DEMANDE

KLEINE SCHARNIERE

PETITES CHARNIERES NORMALISEES | | . | o | decor | poids )
SMALL STANDARD HINGES number | material | finish | weight 8 D débrochabie
KLEINE STANDARDSCHARNIERE Nummer |Werkstoff | Dekor | Gewicht # D removable
g D lésbar
Ax Bx Cx D
40 x 40 x 2 x 4 50-7-3347 acier brut 369
50 x 50 x 2 x 6 50-7-3348 acier brut 649
60 x 60 x 2 X 6 5073349 | acier brut 84g ’/\_, A
70 x 70 x 2 x 6 5073350 |  acier brut 1129 |
80 x 80 x 25 x 6 50-7-3351 acier brut 168 g
100 x 100 x 25 x 6 50-7-3353 acier brut 248¢g
A
hr/
C:’:::F
B
A x B x X
0 x 40 x 2 x 4 503916 |  acier brut Ug oD c
52-1-3679 | inox 304 brut 34g B
5 x 50 x 2 x 6 50-1-3917 acier brut 619 %
52-13694 | inox 304 brut 61¢
60 x 60 x 2 x 6 50-1-3918 acier brut 824 A
52-1-3695 | inox 304 brut 82¢
70 x 70 x 2 x 6 50-1-3919 acier brut 112¢
80 x 80 x 25 x 6 50-1-3920 acier brut 168 g
100 x 100 x 25 x 6 50-1-3921 acier brut 248 ¢ V
y
Broche rivetée - Riveted pin - vernieteter Stift
AxBxCxDxExFxGx | @ D débrochable
40 x 40 x 2 x 4 x 8 x4 x 7 x 35 50-7-3580 acier zingué 349 2 D removable
bichromaté o D losbar
40 x 40 x 2 x 4 8 x24 x 8 x 35 52-1-3608 | inox 304 brut 349
50 x 50 x 2 x 6 8 x34 x 8 x 4 50-7-3581 acier zingué 61g 40x40
bichromaté 50x50
52-1-3610 | inox 304 brut 61g 60x60
60 x 60 x 2 x 6 x 10 x40 x 8 x 4 50-7-3582 acier zingué 8249
bichromaté
5213612 | inox 304 brut 82g
* Percée et fraisurée pour vis @ | - Drilled and counter sunk for screws g I - Gebohrt und versenkt fiir Schrauben g |




