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2nd shielding :

« Tinned copper braid Ist shielding :
+ Coverage: 80 % « Triplex tape
o (Aluminium/PES/Aluminium

Sheath : 4 )
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 Black PVC
e @ nom.:2.60 mm

5 x video cables :

» Stranded tinned copper

» Color coding: green, red, blue, white, black PVC.

» Shielding : aluminium / polyester foil — coverage : 100
%

Tinned copper spiral shield — coverage : 80
4

6 x conductors :
» Stranded tinned copper

o AWG: 28
» Color coding: green, yellow, blue, orange, brown, grey
PVC.
PRODUCT INFORMATIONS
Application

VGA Full Pin link.
Mobile applications and fixed installations.

Electrical properties

Characteristic impedance : 75 Q
Nominal capacitance : 58 pF/m
Electrical resistance at 20°C
- Inner conductor : 18.50 Q/km
- Quter conductor : 28.00 Q/km
Velocity of propagation : 77%.c



AUDIO VIDEO

eT Ce dodument est| S e ¢ ; ; 1S0 9001
contfactuels et pi Beli 2 ito Hent ng doit pas € buT . BUREAU VERITAS

I G RO UTPE aucune forme, co 3 ¢ . . Certification

B{o»

AUDIO VIDEO BROADCAST ~” Ed.2 10/17 MC

« Attenuation : e Return Loss :
MHz dB / 100m MHz dB
o 2.0 e 50-300 > 20
« 10 6.60 « 300- 1500 > 20
« 50 14.40 « 1500 - 3000 > 15

« 100 19.10
« 200 28.80
« 400 41.90
« 500 25.70
« 800 61.80
« 1000 70.60

Characteristics

« Temperature range : Dynamic : - 5°C 2> + 60°C

Static : - 30°C > + 70°C

* Minimum bendingradius: 8 x @

e Conform to RoHS directive
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il . Conform to IEC 60332-1

:@ Number of coax. Number of conductors @T—t

MCCFP 5 6 92.60 mm 1000 m
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