
 

 

 

 

 

RS 型號 8478947 

RS 视频检验照相机套件 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

产品技术参数 
属性 数值 

探头长度 880mm 

探头直径 8mm 

分辨率 960 x 240 像素 

视场 54° 

照明类型 LED 

最小对焦距离 9mm 

最大弯曲半径 45mm 

电池类型 AA 

特点和优势 

• 1/9in VGA CMOS 传感器，具有 640 x 480 像素分辨率 
• 透镜外径 8.0mm 
• 灵活曲颈外径 6.5mm 
• 防水 IP67 
• 倒置屏幕功能 
• 由 4 节 1.5V AA 碱性电池供电（不提供）  

记录静态图片和视频（仅限 847-8947） 
伟大的设计，具有达 x4 缩放功能 
可互换/可伸缩透镜 
手柄带钩  

• 记录静态图片和视频 (847-8947) 
• 出色的设计，具有高达 4 倍的缩放功能 
• 可互换/可伸缩透镜 
• 手柄带钩  

 

https://rsonline.cn/web/p/products/8478947/
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