Batteries au plomb

CARACTERISTIQUES

6 ans d'utilisation en
veille a flotteur

La batterie peut étre
stockée pendant plus
de 6 mois a 25 °C.

Matieriéau de
récipient conforme a
la norme UL94-HB

Tension nominale de
12 V.

Batterie au plomb de RS PRO
12V, 9 Ah

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Batteries au plomb

Description du produit

La marque de confiance RS PRO est dotée d'une batterie au plomb de haute qualité et
polyvalente. Fabriquées conformément aux normes de l'industrie, les batteries au plomb RS PRO
conviennent pour les applications de secours et de charges flottantes. Ces batteries

rechargeables ont une longue durée de vie.

Caractéristiques

Technologie

Matériau du récipient

Application

Spécifications électriques

AGM

Récipient conforme a la norme UL94-HB

Applications de secours et de charges constantes
(flottantes)

Capacité

Tension nominale

Type de terminal

Cellules par unité

Tension par unité

max.) Courant de décharge

max.) Limite de courant de charge
Tension de charge a flotteur
Résistance interne

Service d'égalisation et de cycle

Décharge automatique

9Ah

12v

T1

6V

12v

129 A (5 s)

2, 7A

13,5 a 13,8 V c.c./unité moyenne a 25°C

19 mOhm

14,4V c.c. 215V c.c./unité moyenne a 25 °C

Les piles peuvent étre stockées pendant plus de 6
mois a 25°C. Rapport d'autodécharge inférieur a 3 %
par mois a 25°C. Veuillez charger les batteries avant
['utilisation.
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Batteries au plomb =

Spécifications mécaniques

Dimensions 151 mm x 65 mm x 93,5 mm
Hauteur 151mm

Longueur 65mm

Largeur 93,5mm

Poids 2,5kg

Spécifications de I'environnement de fonctionnement

Charge : -15 a 50 °C.
Décharge : -0 440 °C.
Stockage : -15 a +40 °C.

Plage de température de
fonctionnement : -

Plage de températures d'utilisation

) 25°C +3°C
nominale
Conformité/certifications UL94-HB
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Batteries au plomb R

Standby use:
Cycle use:
Initial current

MADE IN CHINA
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Batteries au plomb

Available Capacity Subject to Temperature

Battery Type 20C | -10¢C 0T 5T 10C | 20C | 25'C | 30C | 40C | 45¢C
B’:ﬁ:’:y 6Va12v| 46% | 66% | 86% | 89% | 93% | 98% | 100% | 102% | 103% | 105%
Discharge CurrentVS. Discharge Voltage
Final Discharge
Valtage Vicell 1.80V 1.75V 160V
Discharge - - - -
Current (A) CA) =02C | 0.2C= (A) <10C | (A) =1.0C
Charge the batteries at least once every six months,
if they are stored at 25°C.
Charging Method:
Constant Voltage| -0.2Cx2h+2.4~2 45V/Cellx24h Max. Curreant 0.3CA
Constant Current| 0.1C until the voltage reaching 14.4V then 0.1Cx4h
Dimensions
Unit: mm Dimension: 151 (L)*65 (W) x99.5 (H)
® T1 Terminal
| p— . i BN Unit: mm
- - @ _‘;: o e
| & M} = :__l
15142 L_‘LJ
Constant Current Discharge G_ B
FV(Time | Smin | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min 3h 4h 5h &h 8h 10h | z2oh
1.85Vicell] 305 | 293 | 159 | 130 | 100 | 716 | 559 | 309 | 247 [ 170 | 142 | 124 | 0.969 | 0.803 | 0.441
1.80Vieell| 339 | 229 | 169 | 137 | 104 | 734 | 574 | 315 | 221 | 1.74 | 145 | 127 | 0989 | 0.822 | 0.445
1.75Vieell| 375 | 245 | 178 | 143 | 107 | 753 | 586 | 320 | 225 [ 1.78 | 149 | 129 | 1.02 | 0.834 | 0450
1.70Vicell| 412 | 260 | 184 | 148 | 110 | 768 | 595 | 326 | 220 | 181 | 152 | 132 | 104 | 0849 | 0458
1.65Weell| 434 | 271 | 192 | 154 | 112 | 786 | 606 | 331 | 233 [ 185 | 155 | 135 | 1.05 | 0.864 | 0454
1.60Vicell| 465 | 282 | 200 | 161 | 116 | 799 | 617 | 336 | 237 | 189 | 158 | 137 | 1.07 | 0877 | 0467
Constant Power Discharge _ B
FV(Time | Smin | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h 2h 3h 4h 5h 6h gh | 10h | 20m
1.85Vieall| 569 | 399 | 209 | 244 | 190 | 137 | 108 | 598 | 422 | 332 | 280 | 242 | 191 | 159 | 0873
1.80Vicell] 613 | 421 [ 313 | 257 | 196 | 139 | 110 | 606 | 427 | 338 [ 284 | 247 | 196 | 162 | 0880
1.75Veell| 671 | 445 | 326 | 266 | 200 | 142 | 112 | 615 | 434 | 345 | 290 | 251 | 199 | 164 | 0888
1.70Vieell] 728 | 466 | 333 | 274 | 205 | 144 | 114 | 625 | 442 | 351 [ 295 | 256 | 203 | 167 | 0903
165Wcell| 756 | 478 | 344 | 282 | 208 | 147 | 115 | 633 | 440 [ 35 | 301 | 261 | 206 | 1.70 | 0915
1.60Vieell| 794 | 491 | 352 | 289 | 211 | 148 | 1156 | 639 | 454 | 362 | 306 | 266 | 209 | 1.72 | 0919
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