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Flachstecker von RS PRO, 
6,35 x 6,35 mm 

Flachsteckergröße 

RS Best.-Nr. 510-4731 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Flachstecker auf 
Stecker 
 

• Flachsteckergröße 
von 6,35 mm 
 

• Breite von 21 mm 
 

• Länge: 54 mm 
 

• Crimp-
Anschlussmethode 
 

• Kupferkontakte mit 
verzinnter 
Oberfläche 
 

• Vinyl-Isoliermaterial 
 

• Nennspannung: 300 
V 

MERKMALE 
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Verwenden Sie diesen Flachstecker, um einzelne Drähte schnell und einfach mit Relais oder 
Komponenten zu verbinden. Der Steckverbinder passt für 6,35-mm-Buchsen, und seine Bauweise 
ermöglicht das Trennen von Komponenten von der Terminal, während der Bolzen noch teilweise 
eingeschraubt ist. 

 

 

 

Isolierung Nicht isoliert 

Geschlecht Stecker zu Stecker 

Ausrichtung Gerade 

Isoliermaterial Vinyl 

Anschlussmethode Crimp 

Steckverbindertyp Flachstecker 

Kontaktbeschichtung Zinn 

Kontaktwerkstoff Messing 

Anwendungen 
Wird in Haushaltsgeräten wie Geschirrspülern und 
Waschmaschinen verwendet 

 

 

 

Nennspannung 300V 

 

     

 

Flachsteckergröße 6,35 mm x 6,35 mm 

Flachsteckerstärke 6,35mm 

Flachsteckerbreite 21mm 

Gesamtlänge 54mm 

  

Produktbeschreibung 

Mechanische Spezifikationen 

Allgemeine Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 
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Temperaturbereich 75 °C. 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung EN61340                

       

 

 

 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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