Goulotte de cable Eﬂg

CARACTERISTIQU
ES

Protection de cable Goulotte de panneau a fente
grise de RS Pro - fente
ouverte, W25 mm x D80mm,
L2m, PVC

Construction fendue

Risque d'incendie
considérablement
plus faible, grace a
la nature auto-
extinguible

Les fentes sont de 8
mm

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
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Goulotte de cable Eﬂg

Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux
plus grandes marques sans avoir a payer un prix élevé.

Description du produit

Présentée par RS Pro, cette goulotte de cable en PVC a fente ouverte est polyvalente et
économique. Utilisée dans toute application ou la protection de céable est essentielle, cette goulotte
de céable est équipée de fentes flexibles pour permettre un glissement facile du couvercle de cable.
La structure a fente ouverte permet également d'enfiler les cables a n'importe quel point. La goulotte
est fabriquée en PVC résistant aux chocs et a la déformation, et est auto-extinguible conformément
a UL94-Vv2. Ceci signifie qu'elle est adaptée pour les applications commerciales, avec l'accent sur la
sécurité et une longue durée de vie. Cette goulotte de céable est idéale pour le cablage de tableaux
de distribution des applications informatiques ou les cordons d'alimentation et de réseau dans un
environnement de bureau ou d'usine. Tous les modéles sont extrémement fiables et d'une
excellente qualité.

Caractéristiques

Type de goulotte/chaine Goulotte de panneau fendue
PVC, PVC résistant aux chocs, PVC résistant a la

Materiau déformation, auto-extinguible
Couleur Gris
Comportement au feu Auto-extinguible
Bureaux et espaces de travail intérieurs, a différentes
Applications longueurs, ateliers électriques, écoles, hopitaux, hotels

et partout ou les clients marchent entre les cables

Spécifications mécaniques

Longueur 2m
Largeur 25mm
Profondeur 80mm
Type de fente Ouvert
Fente 8 mm

Spécifications de I'environnement de
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Goulotte de cable Eﬂg

Plage de température de

fonctionnement : - Jusqu'a 50 °C.

Température de service maximale 85 °C
Normes Met Ce, CSA, conforme RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL
EQ7527
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RS Article No| W{mm) | H(mm) A Slot Length
758-9279 25 30 10

758-9272 25 40 10

758-9276 25 60 10

758-9285 25 80 10

758-9288 40 40 17.5

758-9282 40 60 17.5 8mm 2M

758-9291 A() R0 17.5

758-9294 60 40 27.5

758-9298 6l 60 27.5

758-9308 60 20 27.5

758-9301 6l 100 27.5
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