Produktdatenblatt

Spezifikationen

(D Nicht mehr lieferbar

Hilfsschalter, 1W

GV7AE11
@ Eingestellt am: 07 April 2022

EAN Code : 3389110566901

Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des Gerats GV7AE

Produkt- oder Komponententyp

Hilfsschalterblock

Gerateanwendung

Kompatible Produktfamilie

Signalisierung

TeSys (TeSys GV5) MOTORLEISTUNGSSCHALTER
TeSys (TeSys GV6) MOTORLEISTUNGSSCHALTER
TeSys (TeSys GV7) MOTORLEISTUNGSSCHALTER

Aufbau der Hilfskontakte 1TW
Typ der Zusatzkontakte Standardkontakte
Betrieb des Zusatzkontakts Unverzogert

Konventioneller thermischer
Strom in freier Luft (Ith)

6 A entspricht IEC 60947-5-1

[Ue]
Betriebsbemessungsspannung

<=690 V AC 50/60 Hz
<=250V DC

Nennbetriebsstrom le

6 A AC-12 Ue: <= 690 V entspricht IEC 60947-5-1

6 A AC-15 Ue: <= 48 V entspricht IEC 60947-5-1

5 A AC-15 Ue: 110 - 127 V entspricht IEC 60947-5-1
4 A AC-15 Ue: 230 - 240 V entspricht IEC 60947-5-1
3 A AC-15 Ue: 380 - 440 V entspricht IEC 60947-5-1
0,1 A AC-15 Ue: 660 - 690 V entspricht IEC 60947-5-1
2,5 ADC-12 Ue: <= 48 V entspricht IEC 60947-5-1
0,8 ADC-12 Ue: 110 V entspricht IEC 60947-5-1

0,3 A DC-12 Ue: 250 V entspricht IEC 60947-5-1

1 ADC-14 Ue: <= 24 V entspricht IEC 60947-5-1
0,5 A DC-14 Ue: 48 V entspricht IEC 60947-5-1

0,2 A DC-14 Ue: 110 V entspricht IEC 60947-5-1
0,05 A DC-14 Ue: 250 V entspricht IEC 60947-5-1

Min. Schaltstrom

5mA

Min. Schaltspannung

Zusatzmerkmale

17V

[Ui] Bemessungs-
Isolationsspannung

690 V entspricht IEC 60947-1

Schutzart

Mechanische Lebensdauer

GG-Sicherung 10 A Maximum
GB2CB - Leistungsschalter 10 A Maximum

50000 Zyklen

Montageort

Innerhalb des Leistungsschalters

Anschliisse - Klemmen

27.03.2023

Schraubklemmen 1 Kabel(n) 1,5 mm?flexibel mit Kabelende

Sclycider

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fir bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



Schraubklemmen 1 Kabel(n) 1,5 mm?flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmen 1 Kabel(n) 1,5 mm?fest

Produktgewicht 0,015 kg
Verpackungseinheiten

VPE 1 Art Db

VPE 1 Menge 1
Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Green Premium Produkt
Produkt

REACh-Verordnung

Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
Frei von giftigen Ja

Schwermetallen

Quecksilberfrei Ja

RoHS-Richtlinie fiir China
Ubererfiillung der RoHS-Erklarung fiir China (auRerhalb des RoHS-Rechtsbereichs fiir

China)
Informationen zu RoHS-
Ausnahmen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Méarkten der Européischen Union entsorgt

werden und darf nicht in Haushaltsabfélle gelangen.

Vertragliche Gewahrleistung

Garantie 18 months

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)

Hilfsschalter, 1W oder 1SD oder 1SDE oder 1SDV
1x 29450

2 Schneider

LPElect 27032023


https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=GV7AE11_REACH_DECLARATION&p_FileName=GV7AE11_REACH_DECLARATION_DE_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GV7AE11_ROHS_DECLARATION&p_FileName=GV7AE11_ROHS_DECLARATION_DE_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=GV7AE11_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=GV7AE11_ROHS_CHINA_DECLARATION_DE_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=GV7AE11_ROHS_DECLARATION&p_FileName=GV7AE11_ROHS_DECLARATION_DE_de-DE.pdf

