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MERKMALE

USB 3.0 SuperSpeed USB'A'an'USB'B'USB'Kabel

bietet

ausgezeichnete von RS PI'O, 5 m
Ubertragungsgesch

windigkeiten

Kompatibel mit USB
2.0, 1.1, daher sehr
vielseitig

Blaue PVC-
Ummantelung fur
ausgezeichnete
Haltbarkeit und
Schutz

10-polig

28 AWG (American
Wire Gauge)

Gesamtkabeldurchm
esser 5,0 mm

Geschirmt,
geflochten und
ablass

Goldkontakte

Nickel-
Steckverbinder mit Professionelle Produkte von RS bieten IThnen hochwertige Teile in

PVC-Kappen fur eine allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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USB-Kabel

Produktbeschreibung

Dieses hochwertige USB-Kabel von RS Pro verfigt tber einen USB-3.0-A-Stecker an einem Ende
und einen USB-3.0-B-Stecker am anderen Ende, der aul3ergewdhnliche USB-Geschwindigkeiten
und Zuverlassigkeit bietet, die fur eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Mit dem Zusatz
von USB 3.0 ist das Kabel auch abwartskompatibel mit USB 2.0 und 1.1, was es zu einem sehr
vielseitigen USB-Kabel macht. Die Kabelbiegung verfligt Uber Kupferleiter und Ableitungsdraht mit
einem Aluminiumgeflecht zur Abschirmung, um ein leistungsstarkes USB-Kabel zu gewahrleisten.
Die internen Dréhte sind in einer blauen PVC-Ummantelung eingeschlossen, die eine
ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbestandigkeit bietet und gleichzeitig flexibel genug ist,
um Kabelmanagementldsungen aufzunehmen. Beide Steckverbindertypen bestehen aus Nickel und
verfligen tber PVC-Kappen, die optimale Leistung und Schutz bieten. Dieses leistungsstarke USB-
Kabel ist ideal fir den Anschluss verschiedener Gerate, die geladen, mit Strom versorgt oder Daten

Ubertragen werden muissen, z. B. eines Computers und eines Druckers.

Allgemeine Spezifikationen

USB-Typ

Steckverbinder A
Steckverbinder Typ A
Steckverbinder A Geschlecht
Steckverbinder B
Steckverbinder Typ B
Steckverbinder B Geschlecht
Material der aufReren Ummantelung
Mantelfarbe
Steckverbinderbeschichtung
Stiftkonstruktion

Anwendungen

Mechanische Spezifikationen

Lange

Zulassungen

Normen erfillt

USB 3.0
Stecker USB A
USB A
Stecker
Stecker USB B
USB B
Stecker

PVC

Blau

Nickel

Nickel und verfigen auf3erdem Uber PVC-Kappen

Drucker, Scanner, externe Festplatten, Modems,
Router, Konsolen, Audio- und Visual Devices

5m

RoHS, CE, REACH
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USB3.0 M(A)
USB3.0 M(A) ¢ 3 4 3 6 7 8 9 & 1 CABLE:UL2725AL+B~FOIL,(30AWGHP)+[AL+MY~FOIL,(30AWG*1P+D)]*2+24AWG*2C.
( 1< ))—{ BLUE COLOR,00=5.5mm,PVC JACKET.
USB3.0 M(B) 2 3 4 5 6 8 9 64 2. LENGHT: 1.0M.

RED VHITE GREEN BLACK BLLE YELLOV  PURALE ORAGESHELL 3, CONNECTORS:USB3.0 M(A)*PCS,USBA 3.0M(B)*1(BLUE INSULATOR).

Pair e T P 4, MOLD: MOLDING USB TYPE. LT
5, COVTACTS WHTE/GREEN PAR. S0AWG , RED/BLACK..20AWG ./ *\

6. OPEN/SHORT TEST: 100% TEST.

INSULATION:  2M, l .
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