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Guarnizione o-ring in 
elastomero fluorocarburico 

RS Pro, foro di 9,25 mm, 
diametro esterno 

Codice RS: 129-044             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

• Resistenza alle alte 
temperature e 
all'olio 
 

• Gamma di 
temperatura da -15 
°C a +200 °C 
 
 

• Eccellente 
resistenza alle 
fiamme, agli agenti 
atmosferici, 
all'ossidazione e 
all'ozono 
 

• La gamma di o-ring 
è disponibile in una 
varietà di misure 

CARATTERISTICH
E 
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Gli o-ring in Viton RS Pro sono dotati di un'ampia gamma di resistenza chimica. Questo materiale è 
inoltre estremamente resistente all'ossidazione, all'esposizione ai raggi UV, ai funghi, agli agenti 
atmosferici, all'ozono e agli stampi, caratteristica che rende questi o-ring ideali per gli ambienti più 
difficili rispetto agli o-ring in nitrile 
 
 
 

  

 

 

Tipo O-ring 
Materiali Elastomero fluorocarburico 

Applicazione Settore automobilistico; idraulico; aerospaziale; 
ingegneria generale 

Resistenza a. Oli e grasso per impianti idraulici minerali 
Contenuto del kit 8 pezzi 

  

 

 

Diametro interno 9.25mm 
Diametro esterno 12.7mm 
Spessore 1.78mm 
Durezza Shore 70  
Resistenza alla trazione 14N/mm2 

Allungamento al punto di rottura 250% 
Peso specifico 1.372 

Densità 1.3g/cm3 

Resistenza al calore Testato a 100 °C per 70 ore 
Compression set 22h/ 100°C. 14% 

Modifica del volume -5.57% 
 

Descrizione del prodotto 

Specifiche meccaniche 

Specifiche generali 
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Temperatura di esercizio minima  -20°C 
Temperatura di esercizio massima 200 °C. 
Temperatura di transizione del vetro -35°C 

  

 

 

Conformità/certificazioni CE / UR / CUR                
 

Omologazioni 

Specifiche dell'ambiente operativo 


