GRENOUILLERE-RESSORT A BIELLETTES

Taille réelle

=D
ey,
L

143

e
&
L7y

(i)

L2

14,3

\i} i| 3trous

T
de 55

r._
56

Echelle : 3/4

Description

- Levier : métal de 20/10¢.

- Patte de fixation : renforcée, métal de
25/10°, 3 trous de @ 5,5 mm.

- Biellettes latérales intérieures : métal de
25/10°.

- Biellettes latérales extérieures : métal de
25/10°.

- Ressorts de compression : surpuissants,
corde & piano, @ 17/10° en acier,
@ 18/10° en inox.

- Eléments d’assemblage : 1 entretoise de
@ 3,5 mm rivetée, en acier ou inox 18/8

= 1 entretoise de @ 4,5 mm rivetée acier
ou inox 18/8.

Caractéristiques :

- Trés bonne souplesse d'utilisation.
- Tolérances de positionnement élargies.
- Particuliérement recommandée en cas

d'absence de joint.

Renseignements complémentaires :

- Cote approximative de montage : avec le
crochet AC. 122 : X =87 mm pour une
tension d'environ 35 dalN.

- Tension maxi en utilisation : 45 daN.

- Crochet standard : Modéle AC.122 (voir
page B1/30).

- Pour tout autre crochet, se reporter aux
pages B1.

- Nous consulter pour toute matiére ou
finition ne figurant pas sur le tableau ci-
dessous.

POIDS
MATIERE FINITION FIXATION THEORIQUE REFERENCES
kg / cent
Acier décapé avec trous 7,000 GP.22-Br*
Acier zingage bichromaté avec trous 7,000 GP.22-7B
Inox 18/8 brut avec trous 7,000 GP.22-1B

A3§ 55

&

* Articles fabriqués sur demande.




CROCHETS POUR GRENOUILLERES

Modéle AC.116
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TABLEAU DES REFERENCES COURANTES

Poids théorique acier Acier Acier Acier Acier A Aliage Inox Inox s St

(1) Brut Brut Zingué Zingué y i Brut Brut i )

kg/cent percé non percé Blanc Bichromaté e ol percé non percé el passive

0,390 AC.116-BR* AC.116-7ZB | AC.116-CH* AC.116-IB AC.116-IP*

0,550 AC.117-BR* |AC.117-ABR*| AC.117-ZI" | AC.117-ZB AC.117-IB AC.117-IP*

0,150 AC.118-BR | AC.118-ABR| AC.118-ZI | AC.118-ZB | AC.118-CH AC.118-IB | AC.118-AlB| AC.118-IP

0,100 AC.119-BR |AC.119-ABR| AC.119-ZI | AC.119-ZB | AC.119-CH AC.119-IB | AC.119-AIB | AC.119-IP*

0,440 AC.120-ABR* AC.120-AIB*

0,940 AC.121-BR |AC.121-ABR| AC.121-ZI | AC.121-ZB | AC.121-CH AC.121-IB | AC.121-AIB | AC.121-IP

1,900 AC.122-BR* |AC.122-ABR*| AC.122-ZI* | AC.122-7B | AC.122-CH" AC.122-1B AC.122-IP*
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* Articles fabriqués sur demande.




